Kolesa na napinanie retaze KSP-R s loZiskom pre 1-radovu valéekovi retaz DIN ISO 606, z nerezu

Material: ozubené koleso je vyrobené z nerezovej ocele 1.4301
(AISI 304) gulové lozisko z nerezovej ocele. mnox
. , vip s sy v 9%
Pripravené na okamziti montaz, kompletne s loZiskom. L
Cenovo vyhodné. Mdzu byt namontované na priehybe alebo
napinacich bodoch. Perfektné spracovanie a stabilnd montaz gg
gulového loziska s krytmi na oboch stranach, zarucuju vysoku 2 mIf” || =5
odolnost proti rozbitiu a opotrebovaniu. Bezidrzbové lozisko, s SIS HE RS RS
tukovou népliou. i;
Teplotna Skéla: -20° do +120°C. "
KA
Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 140 990 01, Koleso na napinanie
retaze KSP-R, 06 B-1 C-
Produkt €. DIN Roztec Pocet d, d A C B ND L Hmot.
ISO palce zubov mm mm mm mm mm mm mm kg
140 990 01 06 B-1 3/8 x7/32" 15 495 45,81 53 1.0 108,008 30 9 0,06
140 990 05 08 B-1 1/2 x 5/16" 15 65,9 61,09 7.2 1.3 10 * 8008 30 9 0,15
140 990 06 10 B-1 5/8 x 3/8" 15 83,2 76,36 9.1 1,6 12 * 008 37 12 0,27
140 990 07 12 B-1 3/4x7/16" 15 99,8 91,63 11,1 2,0 12+ 8,008 37 12 0,47
140 990 08 16 B-1 1" x 17,02mm 13 1177 106,12 16,2 25 208010 52 15 0,88
Sady ozubenych kolies pre retazové napinace, samostatné, z nerezu

Material: ozubené koleso je vyrobené z nerezovej ocele 1.4301 .~ L
(AISI 304) gulové loZisko z nerezovej ocele. nox .
Retazové koleso sa moze pohybovat po skrutke a tak sa zosuladi 7
s retazou. Pomocou matic je uzamknuté v urcitej polohe. Trvalo
mazané 2-Z loziska su utesnené na oboch stranach a zarucuju per- 4 = |
fektny chod ozubeného kolesa. N -
Teplotna skala: -20° do +120°C. -,
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Informécie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 140 995 01, Sada pre retazové b
napinace velkost 1
Produkt ¢. Velkost napinacieho DIN Pocet zubov o L w Hmotnost

elementu ISO mm mm mm kg

140 995 01 1a2 06B-1 15 45,81 55 M10 0,08
140 995 05 1a2 08B-1 15 61,08 55 M10 0,20
140 995 06 3 10B-1 15 76,36 80 M12 0,30
140 995 07 3 12B-1 15 91,63 80 M12 0,51
140 995 08 4 16B-1 13 106,14 100 M20 0,95
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