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160 101 15 160 191 15 0,5 10 7 4,8 1
160 101 00 160 191 00 0,5 13 10 6 1
160 101 01 160 191 01 0,5 15 12 8 1
160 101 02 160 191 02 0,5 16 13 9,5 1
160 101 04 160 191 04 0,5 18 15 11,5 1
160 101 05 160 191 05 0,5 19,5 17,5 12 1
160 101 06 160 191 06 0,5 23 17,5 12 1
160 101 07 160 191 07 0,5 23 20 14 1
160 101 08 160 191 08 0,5 25 22 15 1
160 101 09 160 191 09 0,5 28 24 18 1
160 101 10 160 191 10 0,5 32 28 21,5 1
160 101 11 160 191 11 0,5 36 31 25 2
160 101 12 160 191 12 0,5 38 34 28 3
160 101 13 160 191 13 0,5 42 38 30,5 3
160 101 14 160 191 14 0,5 48 43,5 37 3
160 102 00 160 192 00 1 19,5 17,5 12 1
160 102 27 160 192 27 1 22 20 14 2
160 102 01 160 192 01 1 23 17,5 12 1
160 102 02 160 192 02 1 23 20 14 2
160 102 28 160 192 28 1 24 20 16 3
160 102 03 160 192 03 1 25 22 15 3
160 102 04 160 192 04 1 28 24 18 3
160 102 29 160 192 29 1 30 25 21,5 3
160 102 05 160 192 05 1 32 28 21,5 3
160 102 30 160 192 30 1 35 32 25 4
160 102 06 160 192 06 1 36 31 25 4
160 102 07 160 192 07 1 38 34 28 4
160 102 08 160 192 08 1 42 38 30,5 5
160 102 31 160 192 31 1 43 39 33 5
160 102 09 160 192 09 1 44 40 33 5
160 102 32 160 192 32 1 47 43 37 6
160 102 10 160 192 10 1 48 43,5 37 6
160 102 11 160 192 11 1 51 47,5 40 7
160 102 12 160 192 12 1 54 50,5 43 7
160 102 13 160 192 13 1 57 53 46 7
160 102 14 160 192 14 1 60 57 47 10
160 102 15 160 192 15 1 63 57 48 10
160 102 16 160 192 16 1 66 61,5 52 10
160 102 17 160 192 17 1 71 65 56 12
160 102 18 160 192 18 1 75 68,5 60 13
160 102 19 160 192 19 1 83 76,5 68 14
160 102 20 160 192 20 1 87 82,5 72 15
160 102 21 160 192 21 1 91 85,5 76 16
160 102 22 160 192 22 1 93 89 80 14
160 102 23 160 192 23 1 97 93 83 15
160 102 24 160 192 24 1 106 101 90 20
160 102 25 160 192 25 1 119 113,5 103 22
160 102 26 160 192 26 1 131 125,5 115 25

160 103 00 160 193 00 1,5 36 31 25 6
160 103 01 160 193 01 1,5 38 34 28 6
160 103 02 160 193 02 1,5 42 38 30,5 8
160 103 03 160 193 03 1,5 44 40 33 8
160 103 04 160 193 04 1,5 48 43,5 37 9
160 103 05 160 193 05 1,5 51 47,5 40 10
160 103 06 160 193 06 1,5 54 50,5 43 10
160 103 07 160 193 07 1,5 57 53 46 11
160 103 08 160 193 08 1,5 60 57 47 13
160 103 09 160 193 09 1,5 63 57 48 16
160 103 10 160 193 10 1,5 66 61,5 52 16
160 103 11 160 193 11 1,5 71 65 56 18
160 103 12 160 193 12 1,5 75 68,5 60 20
160 103 13 160 193 13 1,5 79 73,5 64 20
160 103 43 160 193 43 1,5 83 76,5 64 21
160 103 14 160 193 14 1,5 83 76,5 68 21
160 103 15 160 193 15 1,5 87 82,5 72 22
160 103 16 160 193 16 1,5 91 85,5 76 21
160 103 17 160 193 17 1,5 93 89 80 21
160 103 18 160 193 18 1,5 97 93 83 24
160 103 19 160 193 19 1,5 98 92 79,3 32
160 103 20 160 193 20 1,5 103 97 86 30
160 103 21 160 193 21 1,5 106 101 90 30
160 103 22 160 193 22 1,5 111 106 94 30
160 103 23 160 193 23 1,5 115 110 99 32
160 103 25 160 193 25 1,5 119 113,5 103 33
160 103 26 160 193 26 1,5 123 117,5 107 33
160 103 27 160 193 27 1,5 127 122 111 36
160 103 28 160 193 28 1,5 135 130 119 37
160 103 29 160 193 29 1,5 138 132 112 40
160 103 30 160 193 30 1,5 140 134,5 123 42
160 103 31 160 193 31 1,5 143 139 127 42
160 103 33 160 193 33 1,5 148 143 132 42
160 103 34 160 193 34 1,5 152 147,5 136 44
160 103 35 160 193 35 1,5 158 154 142 44
160 103 38 160 193 38 1,5 168 163 149,5 45
160 103 39 160 193 39 1,5 184 179 165 62
160 103 40 160 193 40 1,5 192 187 173 64
160 103 42 160 193 42 1,5 200 195 181 67
160 104 00 - 2,5 127 120,2 104,7 82
160 104 01 - 2,5 138 130 108 110
160 104 02 - 2,5 146 138 116 120
160 104 03 - 2,5 154 146 122 132
160 104 04 - 2,5 160 150 128 139
160 104 05 - 2,5 168 162 135 152
160 104 06 - 2,5 183 170 145 199
160 104 07 - 2,5 188 180 158 159
160 104 09 - 2,5 198 188 165 157
160 104 10 - 2,5 200 192,8 172 154
160 104 11 - 2,5 211 198 173 218
160 104 12 - 2,5 226 214 190 227
160 104 14 - 2,5 240 224 192 317
160 104 15 - 2,5 256 240 220 258
160 104 16 - 2,5 256 247 225 230
160 104 18 - 2,5 296 287 252 370

Ø
 d

a

Ø
 d

P

Ø
 d

i

s

15°

Príruby na remenice pre rozvodové remene

Materiał: Oceľ, pozinkovaná.
 Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304). 

Príruby na remenice pre rozvodové remene sú možné v 
sériovej výrobe alebo na objednávku. Z ekonomického dôvodu 
sú normálne príruby namontované iba na menších remeniciach. 
Príruby sa často spevnia lemovaním: na otočnom stole, materiál 
náboja dostane tvar cez prírubu. Odporúča sa 0.5mm lemovací 
materiál. 

Kusový predaj. Iné veľkosti na žiadosť. 

Zákazkové remenice z našej výroby sú dostupné v krátkom čase.

Produkt č. Produkt č. s da dP di Hmot.
pozinkovaná nerezová mm mm mm mm g

Informácie potrebné na objednanie: napr.: 2 kusy Produkt č. 160 101 15, 
príruba pozinkovaná, 0,5mm, Ø 10 x 7 x 4,8 mm

inox

Produkt č. Produkt č. s da dP di Hmot.
pozinkovaná nerezová mm mm mm mm g
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10 160 101 15 160 102 00 160 102 06 160 101 00 160 102 01 160 103 00
11 160 101 00 160 102 01 160 102 07 160 101 00 160 102 01 160 103 01
12 160 101 00 160 102 02 160 102 08 160 101 01 160 102 02 160 101 15 160 102 03 160 103 02
13 160 101 00 160 102 03 160 102 09 160 101 01 160 102 03 160 101 00 160 102 03 160 103 03
14 160 101 01 160 102 03 160 102 10 160 101 02 160 102 03 160 101 00 160 102 04 160 103 04 160 103 09
15 160 101 01 160 101 04 160 102 04 160 102 11 160 101 04 160 102 04 160 103 01 160 101 00 160 102 04 160 103 05 160 103 10
16 160 101 02 160 101 04 160 102 05 160 102 12 160 101 04 160 102 04 160 103 02 160 101 01 160 102 05 160 103 06 160 103 11
17 160 101 04 160 102 00 160 102 05 160 102 13 160 101 05 160 102 05 160 103 03 160 102 05 160 103 07 160 103 12
18 160 101 04 160 102 27 160 102 05 160 102 14 160 101 05 160 102 05 160 103 04 160 101 02 160 102 06 160 103 08 160 103 13
19 160 101 04 160 102 02 160 102 06 160 102 16 160 101 06 160 102 06 160 103 05 160 101 02 160 102 06 160 103 09 160 103 14
20 160 101 05 160 102 28 160 102 06 160 102 16 160 101 07 160 102 06 160 103 05 160 101 02 160 102 07 160 103 10 160 103 15
21 160 101 05 160 102 03 160 102 07 160 102 17 160 101 08 160 102 07 160 103 06 160 102 07 160 103 11 160 103 16
22 160 101 06 160 102 03 160 102 07 160 102 18 160 101 08 160 102 07 160 103 08 160 101 04 160 102 08 160 103 12 160 103 17
23 160 101 07 160 102 03 160 102 08 160 103 13 160 101 08 160 102 08 160 103 09 160 101 04 160 102 08 160 103 13 160 103 18
24 160 101 07 160 102 04 160 102 08 160 103 43 160 101 08 160 102 08 160 103 10 160 101 04 160 102 09 160 103 13 160 103 20
25 160 101 07 160 102 04 160 102 09 160 102 19 160 101 09 160 102 09 160 103 10 160 101 05 160 102 09 160 103 14 160 103 21
26 160 101 08 160 102 29 160 102 09 160 102 20 160 101 09 160 102 09 160 103 11 160 101 06 160 102 10 160 103 15 160 103 22
27 160 101 08 160 102 05 160 102 10 160 102 21 160 101 10 160 102 10 160 102 10 160 103 15 160 103 23
28 160 101 08 160 102 05 160 102 10 160 102 22 160 101 10 160 102 10 160 103 12 160 101 07 106 102 11 160 103 16 160 103 25
29 160 101 09 160 102 11 160 102 23 160 101 10 160 101 07 106 102 11 160 103 26
30 160 101 09 160 102 30 160 102 11 160 102 23 160 101 10 160 102 11 160 103 14 160 101 07 160 102 12 160 103 18 160 103 27
31 160 101 11
32 160 101 10 160 102 06 160 102 12 160 102 24 160 101 11 160 102 12 160 103 15 160 101 08 160 102 13 160 103 20 160 103 28
33 160 101 10 160 101 11 160 101 08 160 102 13 160 103 21 160 103 29
34 160 101 10 160 102 07 160 102 14 160 103 23 160 101 11 160 102 14 160 103 16 160 101 08 160 102 14 160 103 22 160 103 31
35 160 101 10 160 102 07 160 102 14 160 101 12 160 103 17 160 102 15 160 103 22 160 103 33
36 160 101 11 160 102 08 160 102 15 160 102 25 160 101 12 160 102 14 160 103 18 160 101 09 160 102 16 160 103 23 160 103 34
37 160 101 11 160 102 08 160 102 16 160 101 13 160 101 09
38 160 101 11 160 102 08 160 102 16 160 103 27 160 101 13 160 102 16 160 103 20 160 101 09 160 102 17 160 103 35
39 160 102 16 160 101 13 160 102 17
40 160 101 12 160 102 31 160 102 16 160 102 26 160 101 13 160 102 17 160 103 21 160 101 10 160 102 17 160 103 27 160 103 38
41 160 101 10 160 102 18
42 160 101 12 160 102 32 160 102 17 160 103 29 160 102 09 160 102 18 160 101 10 160 102 18 160 103 28
43 160 102 10 160 102 18 160 103 13
44 160 101 13 160 102 10 160 102 18 160 103 31 160 101 14 160 102 18 160 103 25 160 101 11 160 103 13 160 103 29 160 103 39
45 160 101 13 160 103 13 160 103 33 160 101 14 160 103 13 160 101 11 160 103 31 160 103 40
46 160 103 13 160 103 34 160 101 14 160 103 13 160 103 26 160 101 11
48 160 102 09 160 102 11 160 102 19 160 103 35 160 102 11 160 102 19 160 103 27 160 101 11 160 102 20 160 103 34 160 103 42
50 160 102 09 160 102 12 160 102 20 160 102 11 160 102 20 160 101 12
52 160 102 12 160 102 20 160 103 38 160 102 12 160 102 20
54 160 102 13
56 160 102 14 160 102 22 160 103 39 160 102 14 160 102 22 160 103 33 160 102 23
58 160 102 23 160 103 40
60 160 102 11 160 102 15 160 103 20 160 103 42 160 102 15 160 103 20 160 103 35 160 102 09 160 103 20
62 160 102 16
64 160 103 21 160 104 11 160 102 16 160 103 21 160 103 38
65 160 102 13 160 102 17 160 103 22 160 104 12
66 160 102 17
68 160 102 18
70 160 102 15 160 102 18 160 104 14 160 102 18 160 102 11
72 160 102 15 160 103 13 160 103 25 160 104 14 160 102 18 160 103 25 160 103 40 106 102 11 160 103 26
80 160 102 17 160 103 28 160 102 19 160 103 28
84 160 102 18 160 103 15 160 103 30
90 160 102 19 160 103 33 160 102 22 160 103 34
96 160 102 19 160 103 18 160 103 35

100 160 102 20 160 103 38
112 160 103 23 160 104 07

Zákazkové remenice z našej výroby sú dostupné v krátkom čase.

Bočnice - odporúčanie pre príruby na remanice a hriadele pre remene.

Odporúčanie pre príruby z str.168 pre zákazkovo vyrobené reme-
nice a hriadele pre remene. 
Katalógové remenice s prírubami môžu mať rôzne veľkosti 
prírub. 

Montáž: Z ekonomického dôvodu sú normálne príruby namon-
tované iba na menších remeniciach. Príruby sa často upevnia 
lemovaním: na rotačnom stole, materiál náboja sa zalisuje cez 
prírubu. Odporúča sa 0.5mm ponechať ako lemovací materiál.

Kusový predaj, na strane 168.
Iné veľkosti na žiadosť.  

č .  p r o d u k t u  p r i s l ú c h a j ú c e  p o č t u  z u b o v  a  p r o f i l u .

Odsústružiť osadenie prislúcha-
júce vnútornému priemeru príruby.

Vložiť prírubu na remenicu
a navalcovať to. 

Tabuľka s odporúčanými prírubami

Počet
zubov T2,5 AT3 T5 / AT5 T10 / AT10 HTD 3M HTD 5M HTD 8M MXL XL L H


