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631 997 26 631 997 26N 12 22 25 105 29 4 13,8 18,4 12,4 9,6 5,2 0,20
631 997 29 631 997 29N 14 25 29 119 33 5 16,3 31,5 18,9 12,0 8,7 0,30
631 997 32 631 997 32N 16 29 30 125 35 5 18,3 50 31,9 26,4 18,9 0,43
631 997 37 631 997 37N 18 32 30 134 39 6 20,8 68 63 42 25,9 0,56
631 997 40 631 997 40N 20 40 32 154 46 6 22,8 178 126 70 - 1,06
631 997 47 631 997 47N 22 40 38 173 46 6 24,8 178 126 70 - 1,16
631 997 50 631 997 50N 25 50 44 199 59 8 28,3 288 180 108 - 2,16
631 997 57 631 997 57N 30 58 58 244 66 8 33,3 324 198 117 - 3,48

631 992 15 - 6 13 18 50 - - 6,6 6,6 4,8 - 0,04
631 992 16 631 992 16N 8 16 19 58 2 9,0 12,9 9,0 6,9 4,6 0,06
631 992 20 631 992 20N 10 22 25 76 3 11,4 18,4 12,4 9,6 5,2 0,13
631 992 26 631 992 26N 12 25 29 86 4 13,8 31,5 18,9 12,0 8,7 0,23
631 992 29 631 992 29N 14 29 30 90 5 16,3 49,5 31,9 26,4 18,9 0,33
631 992 32 631 992 32N 16 32 30 95 5 18,3 68 63 42 26 0,42
631 992 37 631 992 37N 18 37 35 108 6 20,8 114 90 53 - 0,65
631 992 40 631 992 40N 20 40 32 108 6 22,8 176 126 70 - 0,75
631 992 47 631 992 47N 22 47 38 127 6 24,8 219 144 88 - 1,26
631 992 50 631 992 50N 25 50 44 140 8 28,3 288 180 108 - 1,52
631 992 57 631 992 57N 30 58 58 178 8 33,3 324 198 117 - 2,60
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Presné univerzálne kĺby podľa DIN 808 nerezová oceľ

Krútiace momenty nerezových presných univerzálnych kĺbov sú 
menšie ako pri štandardnej oceľovej verzii.

Pri uhle prevádzky 45º je možná iba manuálna prevádzka.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 631 992 15, Univerzálny kĺb WER,  
6 mm diery, bez drážky

Dvojité presné univerzálne kĺby WDR, nerezová oceľ

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 631 997 26,  Univerzálny kĺb WDR,  
 12 mm diery, bez drážky

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (X5CrNi1810, AISI 304).

Max. uhol prevádzky 90º.

Na výber: Bez drážky alebo s drážkou DIN 6885-1, na oboch 
stranách.

Tieto jednoduché a dvojité univerzálne kĺby charakterizuje  
jednoduchý dizajn s veľmi malými toleranciami, vysokou presnosťou 
a výkonom. Tieto univerzálne kĺby môžu byť použité pri rýchlostiach 
až do max. 800 min-1.  

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (X5CrNi1810, AISI 304).

Max. prevádzkový uhol 45º.

Na výber: Bez drážky alebo s drážkou DIN 6885-1, na oboch 
stranách.

Jednoduché presné univerzálne kĺby WER, nerezová oceľ

inox

inox

Úpravy možné do 

24h. 

 Zákazkové diely na 

vyžiadanie.

max. prípustné krút.m. pri rôznych rýchlostiach
Produkt č. Produkt č. d1

H7 d2 l1 l2     b 
JS9 t 100 min-1 400 min-1 400 min-1 800 min-1 Hmotnosť

bez drážky s drážkou mm mm mm mm mm mm Nm Nm Nm Nm kg

max. prípustné krút.m. pri rôznych rýchlostiach
Produkt č. Produkt č. d1

H7 d2 l1 l3 l4     b 
JS9 t 100 min-1 200 min-1 400 min-1 800 min-1 Hmotnosť

bez drážky s drážkou mm mm mm mm mm mm mm Nm Nm Nm Nm kg

Kryty na mazivo 
strana


