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626 550 12 626 560 12 201 12 86 63,5 18 13,4 27,8 11 36,3 12,7 16 3,7 0,30
626 550 15 626 560 15 202 15 86 63,5 18 13,4 27,8 11 36,3 12,7 16 3,7 0,30
626 550 17 626 560 17 203 17 86 63,5 18 13,4 27,8 11 36,3 12,7 16 3,7 0,30
626 550 20 626 560 20 204 20 86 63,5 18 13,4 27,8 11 36,3 12,7 16 3,7 0,28
626 550 25 626 560 25 205 25 95 70 17 14,0 28,0 11 36,8 14,3 13 3,4 0,35
626 550 30 626 560 30 206 30 107 83 19,2 14,3 31,5 11 41,4 15,9 18 3,4 0,50
626 550 35 626 560 35 207 35 118 92 21,5 15,5 34,8 13 46,9 17,5 18,5 3,5 0,74
626 550 40 626 560 40 208 40 130 102 23 17,0 37,5 14 53,2 19 19,1 3,8 0,98
626 550 45 626 560 45 209 45 137 105 24 19,0 41,0 17 54,2 19 19,4 3,9 1,12
626 550 50 626 560 50 210 50 143 111 25 21,0 43,0 17 57,6 19 19,7 4,0 1,30

626 551 12 626 561 12 201 12 113 65 90 15,4 11,4 26,5 11 33,7 12,7 8,5 11,8 0,26
626 551 15 626 561 15 202 15 113 65 90 15,4 11,4 26,5 11 33,7 12,7 8,5 11,8 0,26
626 551 17 626 561 17 203 17 113 65 90 15,4 11,4 26,5 11 33,7 12,7 8,5 11,8 0,26
626 551 20 626 561 20 204 20 113 65 90 15,4 11,4 26,5 11 33,7 12,7 8,5 11,8 0,24
626 551 25 626 561 25 205 25 131 69,5 99 17 13,5 29,1 11 36,8 14,3 11,1 11,4 0,30
626 551 30 626 561 30 206 30 148 80 117 19 13,3 30,5 11 41,2 15,9 14,2 16,5 0,45
626 551 35 626 561 35 207 35 164 90 130 18 16,1 32,8 13 43,4 17,5 14,9 16,9 0,64
626 551 40 626 561 40 208 40 176 100 144 21,5 20 37,5 14 51,7 19 15,2 17,4 0,89
626 551 45 626 561 45 209 45 188 108 148 24 21 41 17 54,2 19 15,4 17,6 1,02
626 551 50 626 561 50 210 50 197 115 157 25 21 43 17 57,6 19 15,7 18,0 1,21
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Guľové prírubové ložiská TUCF, termoplastový kryt s ložiskom z nerezovej ocele

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 626 550 17, Guľové prírubové ložisko TUCF 203, čierny, 17 mm diera

Guľové prírubové ložiská TUCFL termoplastový kryt s ložiskom z nerezovej ocele

         Zaťaženie krytu
Produkt č. Produkt č. TUCF Diera a e i g l s Zuc nuc radiálne* axiálne** Hmot.
čierny biely č. mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg

   Zaťaženie krytu*
Produkt č. Produkt č. TUCFL Diera a b e i g l s Zuc nuc vertikálne horizontálne Hmot.
čierny biely č. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg

Materiál: Kryt: Termoplast PBT, 
na výber biely alebo čierny. 
Valivé ložisko: Nerezová oceľ 1.4125
(X105CrMo17, AISI 440 C), mazané
s mazivom FM 222 určeného pre 
potravinárske zariadenia, v zhode s  FDA, 
CIFA, KPF2K-20, NSF H1. Valivé ložisko 
môže byť počas montáže vykyvované, aby 
sa tak vyrovnali nerovnosti hriadela. Hriadeľ 
sa pripevní s 2 nastavovacími skrutkami. 
Ložiská sú doživotne namazané (pri normál-
nych prevádzkových podmienkach). Je 
možné dodatočné premazanie. Dodávané s 
mastenicou z nerezovej ocele. 
Teplotná škála: -20°C až +90°C (pri krátej 
dobe až do +120°C).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 626 551 17, Guľové prírubové ložisko TUCFL 203, čierny, 17 mm diera

* Maximálne radiálne zaťaženie ak je axiálna sila = 0.
** Maximálne axiálne zaťaženie ak je radiálna sila = 0.

* Neodporúča sa pre axiálne sily.    
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Materiál: Kryt: Termoplast PBT, 
na výber biely alebo čierny. 
Valivé ložisko: Nerezová oceľ 1.4125
(X105CrMo17, AISI 440 C), mazané
s mazivom FM 222 určeného pre 
potravinárske zariadenia, v zhode s  FDA, 
CIFA, KPF2K-20, NSF H1. Valivé ložisko 
môže byť počas montáže vykyvované, aby 
sa tak vyrovnali nerovnosti hriadela. Hriadeľ 
sa pripevní s 2 nastavovacími skrutkami. 
Ložiská sú doživotne namazané (pri normál-
nych prevádzkových podmienkach). Je 
možné dodatočné premazanie. Dodávané s 
mastenicou z nerezovej ocele. 
Teplotná škála: -20°C až +90°C (pri krátej 
dobe až do +120°C).


