Drazkované naboje - DIN ISO 14

Material: Ocel C45Pb, od priemeru 80 C45,
¢ervend mosadz (CuSn7Zn4Pb7-C). —A
nerezova ocel 1.4305 (AISI 303). mox

© A/d az do velkosti 18 x 22 = 0.15 mm, nad 0.2 mm.

Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 648 302 00, Drazkovany naboj
DIN 14, KN 11 x 14

Produkt €. Produkt ¢. Produkt €. Popis Pocet DIN ISO 2768 m Hmotnost  Hmotnost
C45 Cervenda mosadz  nerezova ocel profilu drdzok @ DH1 @ dH7 b D9 @A Dlzka ocel mosadz
Stainless mm mm mm mm mm mm kg kg
648 302 00 648 352 00 648 993 02 KN 11x 14 6 14 11 3 20 40 0,06 0,08
648 304 00 648 354 00 64899304 KN 13x16 6 16 13 35 28 45 0,16 0,18
648 305 00 648 355 00 648 993 05 KN 16 x 20 6 20 16 4 32 45 0,20 0,22
648 301 00 648 351 00 64899301 KN 18x22 6 22 18 3 40 50 0,27 03
648 306 00 648 356 00 648 993 06 KN 21 x 25 6 25 21 5 40 55 0,36 0,42
648 303 00 648 353 00 64899303 KN 23x28 6 28 23 6 50 55 0,47 0,54
648 307 00 648 357 00 648993 07 KN 26x 32 6 32 26 6 52 60 0,70 0,78
648 309 00 648 359 00 64899309 KN 28x34 6 34 28 7 60 60 0,76 0,87
648 308 00 648 358 00 64899308  KN32x38 8 38 32 6 60 60 0,88 1,00
648 312 00 648 362 00 648 993 12 KN 36 x 42 8 42 36 7 70 65 1,08 1,23
648 310 00 648 360 00 64899310 KN 42x48 8 48 42 8 65 70 0,94 1,10
648 311 00 648 361 00 648 993 11 KN 42 x 48 8 48 42 8 80 70 1,88 2,16
648 314 00 648 364 00 648993 14 KN 46 x 54 8 54 46 9 80 90 2,25 2,49
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Zuemeé krizky
na strane 370

Upravy mozné do
24h.
Zakazkové diely na
vyziadanie.
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