Pohyblivé linearne vedenia DA 0115 RC s gulickovym vozikom

Material: Daha je vyrobend z hlinika.

Vozik: Teleso z nerezovej ocele s plastovymi tesneniami.
Na vyber: S guli¢ckami z nerezovej ocele (mazané) alebo
polymérovymi guli¢ckami (nemazané).

Linedrne vedenie pre univerzalne pouZitie.

o Na vyber st styri dlzky drahy (na skratenie zakaznikom).

¢ Na volbe bez otvorov, alebo s montdZznymi otvormi.

* Na drahe moze byt pouzitych niekolko vozikov.

* Odolnost proti korézii a pine.

e V3etky Casti musia byt objednané samostatne.

¢ DIha Zivotnost, testovana na 80,000 metroch jazdnej vzdialenosti.
* Teplotnd Skéla: -20°C az +70°C.

Informacie potrebné  1x Prod. ¢. 649 705 01, Vozik, —Aecuride
na objednanie: napr.:  1x Prod. ¢. 649 705 06H, Draha 600mm, s otvormi
2x Prod. ¢. 649 705 03, Koncova zarazka
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Nosnost v kg zavisi od montaznej pozicie a poctu vozikov
Produkt ¢. Produkt vertikalne montované horizontélne montované, leziace horizontdlne montované, visiace| Hmot.
1vozik  2voziky 3voziky| 1vozik  2voziky 3voziky| 1vozik  2voziky 3 voziky g
649 705 01 Vozik s nerezovymi gulickami 50 90 130 30 55 70 40 70 90 120
649 705 02 Vozik s polymérovymi gulickami 30 54 75 18 32 42 24 42 54 85
649 705 06 Dréha, dizka 600mm 320
649 705 06H Dréha, dizka 600mm s otvormi 320
649 705 12 Draha, dlzka 1200mm 635
649 705 12H Dréha, dlzka 1200mm s otvormi 635
649 705 18 Dréha, dlzka 1800mm 950
649 705 18H Draha, dlzka 1800mm s otvormi 950
649 705 24 Dréha, dlzka 2400mm 1270
649 705 24H Draha, dlzka 2400mm s otvormi 1270
649 705 03* Koncova zarazka (1 kus)* 15
* V zdvislosti od aplikacie, mozu byt pozadované 2 kusy. 2 skrutky st stcastou balenia.
Na Ziadost:
Bi vertikélne ~1
horizontélne, leZiace
) P

Vozik (s montaznou pomdckou) a
koncovymi zarazkami, musi byt objed-
nany samostatne.

Poznamka

Na volbe bez otvorov, alebo s
montdznymi otvormi.

Nie st odporticané pre aplikacie s vysokymi krutiacimi momentami.
Pripevnite dréhu na pevny a rovny povrch. Odporicané upevnenie:
M4 zépustna skrutka alebo 4mm z&pustna skrutka do dreva.

S montaznou pomdckou zatlacte voziky velmi opatrne na drdhu.

\

@ horzontélne, visiace

ZataZenia zavisia od montaznej
pozicie (pozri tabulku).

Vitacia Sabléna: na vrtanie dier pre
permanentné kolikové spojenie dréh.

Hmotnost sa rozmiestni na vozikoch rovnomerne. Si mozné
neohranicené dlzky drédh. Spodné konce dréh si na zastavenie a
vyrovnanie stredovych trati. Pre permanentné kolikové spojenie,
pouzite vftaciu $ablénu (na Ziadost) pre 3mm koliky.
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