Vedenia DA 4160, Sirka 26.5 mm, do 300 kg, uplny vysuv

Material:
Posuvné prvky: Hlinik, odolny proti korézii.
Gulickové klietky a gulicky: Nerezova ocel.

Teleskopické presné vedenia s gulickovym loZiskom pre tazké
zatazenia, vhodné pre aplikacie v priemyselnom a elektrotechnickom
sektore.

e Velmi vysoka nosnost az do 300 kg.

* Dobra odolnost proti korézii.

e Iba pre vertikdlnu montéz.

e Zivotnost 10,000 cyklov.

* Teplotnd Skéla: -20°C az +110°C.

Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 649 055 30, Vedenia DA 4160

DLZKA VEDENIA
A
B B
75 75
3 d o LENG) ©
5 i 2 1Q ©
POSUN ©6.6 (2.6 x90.0°)
15.0
q 15.0 M8 x 1.25 15.0
Ny o
) [Ore @ —©)
s E — § ¢ & - alelo
o4 5
N
LS 50.0 | 50.0 D 50.0 D 50.0 | 50.0
265
c
REZ
Produkt Dizka Posun A B C D Nosnost Hmotnost
pre par vedenia +/-3,2 pre par
mm mm mm mm mm mm kg kg
649 055 30 300 300 285 - 100 - 240 2,50
649 055 35 350 350 335 - 150 - 255 2,93
649 055 40 400 400 385 - 200 - 270 3,37
649 055 45 450 450 435 - 250 - 285 3,80
649 055 50 500 500 485 - 300 - 300 4,24
649 055 55 550 550 - 267,5 - 150 300 4,68
649 055 60 600 600 - 292,5 - 175 300 512
649 055 65 650 650 - 317,5 - 200 295 5,56
649 055 70 700 700 - 342,5 - 225 290 6,00
649 055 80 800 800 - 3925 - 275 270 6,87
649 055 90 900 900 - 4425 - 325 250 7,75
649 056 00 1000 1000 - 4925 - 375 230 8,62
Poznamka
Odportcané upevnenie: M6/M8 skrutka. Koncové zérazky boli testované na 10 cykloch s nominalnymi
Pouzite vietky montazne pozicie, aby ste dosiahli max. nosnost. zataZeniami pri 0.8 m/s. Odport¢ame pouZitie dopInkovych
externych brzdnych opatreni.
Pozor: Iba vertikdlna montaz. Odporuc¢ame premazanie kvalitnym mazivom, vhodnym pre extrém-
Nosnost je zalozena na 600mm vedeniach montovanych samo- ne tlaky, v 2000 cyklovom intervale.

statne. Tieto vedenia st taktiez vhodné pre Sirsie aplikacie, ak je
zésuvka dostatocne pevna.
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