Vedenia DZ 0522, Sirka 26.5 mm, do 180 kg, tplny vysuv

Material:

Posuvné prvky: Ocel valcovana za studena, leskld pozinkovana.
Gulickoveé klietky: Ocel valcovana za studena, pozinkovana.
Gulicky: Kalena ocel.

Teleskopické presné vedenia s gulickovym loziskom, vhodné pre apli-
kécie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

e Konstrukcia pre tazké zataZenia.

e Bloky tlmi¢ov poskytuju ochranu proti ndrazom a vibraciam.

e Ochranny plast zabrariuje nadmernej kontamindcii gulickovych drah.
e Montézne dosky na vnutornych a vonkajsich prvkoch konstrukcie.
* Zivotnost 10,000 cyklov (do 140 kg a7 do 40,000 cyklov).

* Teplotné Skéla: -20°C az +110°C.

Informécie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 649 058 59, Vedenia DZ 0522
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Prierez
Produkt ¢. Dlzka Posun A Celkova dizka Nosnost Hmotnost
pre par vedenia +/-3.2 pre par pre par
mm mm mm mm kg kg
649 058 59 457 534 194,0 481 180 9,74
649 058 61 600 625 265,0 624 180 12,68
649 058 62 900 907 276,5 924 150 19,24
Poznamka

Odporuacané upevnenie: M6 skrutky na vnatornom, vytahovacom
prvku konstrukcie, M8 skrutky na vonkajsom upevnenom prvku.

Pouzite vsetky montdzne pozicie, aby ste dosiahli max. nosnost. NéstrOI' na Wlber

Skrinka a zasuvka musia byt dizajnované tak, aby minimalizovali
akuakolvek odchylku a otécanie vedenia.

Celkova dl7ka = dlzka vedenia + 24 mm. WWW.maedlef.Sk
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