Kladky 712 AV vyrobené zo liatiny s jednostrannou prirubou

Materiél: Seda liatina GG25, pozinkovand. :

Priruba a sklznica st presne osustruzené, sklznica je naklonena
v 3° uhle smerom k osi, montaz kolesa je volitelnd s klznym
alebo val¢ekovym loziskom. Lozisk4 st Standardne uzavreté so
Z-doskami (vSetky rozmery a hmotnosti su priblizné).

Teplotna $kala: DT I
Verzia s klznym loZiskom: -30°C az +180°C. li
Verzia s gulickovym loZiskom: -30°C az +90°C (Pri kratkej dobe

az do +110°C).

M |
Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 775 005 00, Kladka 712 V s hladkym #« L«
loziskom, koleso @ 50 0.S.

Verzia s klznym loziskom (Rozmery v mm)

Produkt ¢. @ kolesa bez @ kolesa s Sirka kolesa s Skiznica  Dlzka naboja Néboj- Diera Zataz Hmotnost
priruby prirubou prirubou symetrické @ %] kolesa

B C H F G ND D max. kg kg
775 005 00 50 62 32 26 - - 1502 400 0,6
775 007 00 75 100 40 30 47 40 2002 800 1.3
775 010 00 100 125 46 36 52 45 2002 1000 2,3
775 012 00 125 145 46 36 52 45 2002 1000 2,7
775 015 00 150 175 46 36 52 62 2002 1000 35
775 018 00 180 210 47 36 52 65 3002 1200 4,7
775 020 00 200 230 56 38 60 90 3002 1500 7,7
775 025 00 250 300 65 50 70 90 4002 2000 13,5

Verzia s gulickovym loziskom (Rozmery v mm)

Produkt ¢. @ kolesa bez @ kolesa s Sirka kolesa s Sklznica Dlzka nédboja  Naboj- Diera Zataz Hmotnost
priruby prirubou prirubou symetrickd Q (] kolesa

B H F G ND D max. kg kg
775 207 00 75 100 40 30 47 54 20 800 1.3
775 210 00 100 125 46 36 52 62 20 1000 2,4
775 212 00 125 145 46 36 52 62 20 1000 2,8
775 215 00 150 175 46 36 52 62 20 1000 35
775 218 00 180 210 47 36 52 65 20 1200 4,7
775 220 00 200 230 56 38 60 90 25 1500 7,7
775 225 00 250 300 65 50 70 90 30 2000 12,8

Kladky vyrobené z polyamidu s jednostrannou prirubou

Tento druh polyamidu mé vysoku odolnost vo¢i oderu, ma
nizky koeficient trenia, je samomazny a tak moze byt pri nizkej
rychlosti pouzity ako klzné loZisko.

Teplotna $kéla: -40°C az +80°C.
* Pri teplotach nad +35°C, musi byt zatazenie znizit.

Informécie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 775 405 00, Polyamidova kladka, -

@ kolesa 50 mm

Kladky vyrobené z polyamidu (Rozmery v mm)

Produkt ¢. @ kolesa bez @ kolesa s Sirka kolesa s Sklznica Dlzka naboja Néboj- Diera Zataz Hmotnost
priruby prirubou prirubou symetrickd 4] (4] kolesa*
B H F G ND D max. kg kg
775 405 00 50 70 30 20 30 - 16 100 0,065
775 406 00 62 80 26 18 30 35 16 100 0,090
775 409 00 87 108 32 25 32 - 16 200 0,220
775 410 00 100 120 45 32 40 50 20 280 0,360

Poznamka pre polyamidové kladky.

Vo vnutri tychto odlievanych dielov sa mézu vyskytnat dutiny spésobené vyrobou. Tieto diely by sa preto nemali vrtat prilis hlboko v
naboji. U vacsich otvorov alebo pri zapichovani diery mozu byt dutiny viditelné. To ale nema vplyv na funkénost.
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