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653 630 00 653 886 30 653 996 30 KM 0 M10 x 0,75 18 13,5 4 3 2 0,04 4
653 632 00 653 886 32 653 996 32 KM 1 M12 x 1 22 17 4 3 2 0,04 7
653 634 00 653 886 34 653 996 34 KM 2 M15 x 1 25 21 5 4 2 0,04 10
653 637 00 653 886 37 653 996 37 KM 3 M17 x 1 28 24 5 4 2 0,04 13
653 640 00 653 886 40 653 996 40 KM 4 M20 x 1 32 26 6 4 2 0,04 19
653 644 00 653 886 44 653 996 44 KM 5 M25 x 1,5 38 32 7 5 2 0,04 25
653 648 00 653 886 48 653 996 48 KM 6 M30 x 1,5 45 38 7 5 2 0,04 43
653 653 00 653 886 53 653 996 53 KM 7 M35 x 1,5 52 44 8 5 2 0,04 53
653 658 00 653 886 58 653 996 58 KM 8 M40 x 1,5 58 50 9 6 2,5 0,04 85
653 662 00 653 886 62 653 996 62 KM 9 M45 x 1,5 65 56 10 6 2,5 0,04 119
653 665 00 653 886 65 653 996 65 KM 10 M50 x 1,5 70 61 11 6 2,5 0,04 148
653 668 00 653 886 68 653 996 68 KM 11 M55 x 2 75 67 11 7 3 0,05 158
653 671 00 653 886 71 653 996 71 KM 12 M60 x 2 80 73 11 7 3 0,05 174
653 673 00 653 886 73 653 996 73 KM 13 M65 x 2 85 79 12 7 3 0,05 203
653 675 00 653 886 75 653 996 75 KM 14 M70 x 2 92 85 12 8 3,5 0,05 242
653 678 00 653 886 78 653 996 78 KM 15 M75 x 2 98 90 13 8 3,5 0,05 298
653 680 00 653 886 80 653 996 80 KM 16 M80 x 2 105 95 15 8 3,5 0,05 400
653 683 00 653 886 83 653 996 83 KM 17 M85 x 2 110 102 16 8 3,5 0,05 451
653 685 00 653 886 85 653 996 85 KM 18 M90 x 2 120 108 16 10 4 0,05 556
653 687 00 653 886 87 653 996 87 KM 19 M95 x 2 125 113 17 10 4 0,05 658
653 690 00 653 886 90 653 996 90 KM 20 M100 x 2 130 120 18 10 4 0,05 698

653 630 01 653 630 81 653 995 30 MB 0 KM 0 10 21 13,5 3 8,5 3 1,00 1
653 632 01 653 632 81 653 995 32 MB 1 KM 1 12 25 17 3 10,5 3 1,00 2
653 634 01 653 634 81 653 995 34 MB 2 KM 2 15 28 21 4 13,5 4 1,00 3
653 637 01 653 637 81 653 995 37 MB 3 KM 3 17 32 24 4 15,5 4 1,00 3
653 640 01 653 640 81 653 995 40 MB 4 KM 4 20 36 26 4 18,5 4 1,00 4
653 644 01 653 644 81 653 995 44 MB 5 KM 5 25 42 32 5 23,0 5 1,25 6
653 648 01 653 648 81 653 995 48 MB 6 KM 6 30 49 38 5 27,5 5 1,25 8
653 653 01 653 653 81 653 995 53 MB 7 KM 7 35 57 44 6 32,5 5 1,25 10
653 658 01 653 658 81 653 995 58 MB 8 KM 8 40 62 50 6 37,5 6 1,25 12
653 662 01 653 662 81 653 995 62 MB 9 KM 9 45 69 56 6 42,5 6 1,25 15
653 665 01 653 665 81 653 995 65 MB 10 KM 10 50 74 61 6 47,5 6 1,25 16
653 668 01 653 668 81 653 995 68 MB 11 KM 11 55 81 67 8 52,5 7 1,50 20
653 671 01 653 671 81 653 995 71 MB 12 KM 12 60 86 73 8 57,5 7 1,50 25
653 673 01 653 673 81 653 995 73 MB 13 KM 13 65 92 79 8 62,5 7 1,50 29
653 675 01 653 675 81 653 995 75 MB 14 KM 14 70 98 85 8 66,5 8 1,50 33
653 678 01 653 678 81 653 995 78 MB 15 KM 15 75 104 90 8 71,5 8 1,50 36
653 680 01 653 680 81 653 995 80 MB 16 KM 16 80 112 95 10 76,5 8 1,80 46
653 683 01 653 683 81 653 995 83 MB 17 KM 17 85 119 102 10 81,5 8 1,80 52
653 685 01 653 685 81 653 995 85 MB 18 KM 18 90 126 108 10 86,5 10 1,80 62
653 687 01 653 687 81 653 995 87 MB 19 KM 19 95 133 113 10 91,5 10 1,80 67
653 690 01 653 690 81 653 995 90 MB 20 KM 20 100 142 120 12 96,5 10 1,80 77
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Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 653 630 00, Poistná matica     
DIN 981, Oceľ, KM 0

Materiál:  Oceľ. 
 Oceľ, pozinkovaná.
 Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).

Min. pevnosť 350 N/mm2.

Tieto matice sa používajú pre nebezpečné, rýchlo sa uvoľňujúce 
aplikácie, alebo pre bezpečnostné spojenie s doplnkovou 
poistnou podložkou DIN 5406 (pre tieto poistné podložky, je 
požadovaná drážka na závite hriadeľa). 

Odporúčaná tolerancia závitu hriadeľa: 6g DIN ISO 965. 

Poistné matice DIN 981

Produkt č. Produkt č. Produkt č. Typ d1 d2 d3 min. B b t x Hmotnosť
oceľ  pozinkovaná nerez  mm mm mm mm mm mm mm g

Produkt č. Produkt č. Produkt č. Typ vyhovujúci d1 d2 d3 e f b1 s Hmotnosť
oceľ  pozinkovaná nerez  typ matice mm mm mm mm mm mm mm g

Poistné podložky DIN 5406 pre poistné matice DIN 981

Materiál:  Oceľ. 
 Oceľ, pozinkovaná.
 Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).

Min. pevnosť 350 N/mm2.

Bezpečnostné tabuľky pre poistné matice DIN 981. 

Je požadovaná drážka na závite hriadeľa.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 653 630 01, Poistná podložka  
DIN 5406 MB 0
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