Hriadelové zverné krazky, upinacie krazky delené

Material: Ocel C45 ¢iernend alebo pozinkovana, .
Skrutka ocel 12.9 mnox
Nerezova ocel 1.4305 (AlSI 303), Skrutka nerez. A2-70.
Hlinik alebo eloxovany hlinik, Skrutka nerez. A2-70.

2%‘

Charakteristické znaky: neni¢i hriadel, vacsia upinacia sila ako
pri nastavovacich krizkoch s ¢ervikom, rovnomerny prenos
upinacich sil, jednoduché prenastavenie, presne honované diery.

Skrutky DIN 912 su potiahnuté polyamidu vrstvou. Tak sa skrutky s
maticami pri vibraciach neuvolnia.

. *9

4"’

Tolerancia b: t0-08 mm

-0.25 mm
Teplotna Skala: -40°C az +175°C.
Informacie potrebné na objednanie napr.: Produkt ¢. 623 403 00, Dvojdielny zverny kruzok, 3 mm diera.
Produkt €. Produkt €. Produkt €. Produkt €. Produkt €. ds d, Rmax. b Skrutka Hmot. ocel Hmot. hlinik
Ocel ¢iernena  Pozinkovana ocel Nerezova ocel  Hlinik Eloxovany hlinik mm mm mm mm DIN912 g g
623 403 00 623 884 03 623 994 03 623664 03 623 674 03 3 16 20,7 9 M3 x 8 12 4
623 404 00 623 884 04 623 994 04 623664 04 623 674 04 4 16 20,7 9 M3 x 8 1 4
623 405 00 623 884 05 623 994 05 62366405 623 674 05 5 16 20,7 9 M3 x 8 1 4
623 406 00 623 884 06 623 994 06 623 664 06 623 674 06 6 16 20,7 9 M3 x 8 10 3
623 407 00 623 884 07 623 994 07 623 664 07 623 674 07 7 18 22,4 9 M3 x 8 13 4
623 408 00 623 884 08 623 994 08 62366408 623 674 08 8 18 22,4 9 M3 x 8 12 4
623 409 00 623 884 09 623 994 09 62366409 623 674 09 9 24 26,0 9 M3 x 8 25 9
623 410 00 623 884 10 623 994 10 623 664 10 623 674 10 10 24 26,0 9 M3 x 8 24 8
623 411 00 623 884 11 623 994 11 623 664 11 623 674 11 11 28 31,8 11 M4 x 12 40 14
623 412 00 623 884 12 623 994 12 623 664 12 623 674 12 12 28 31,8 11 M4 x 12 39 13
623 413 00 623 884 13 623 994 13 62366413 62367413 13 30 339 11 M4 x 12 45 16
623 414 00 623 884 14 623 994 14 62366414 623 674 14 14 30 339 11 M4 x 12 43 15
623 415 00 623 884 15 623 994 15 623 664 15 623 674 15 15 34 394 13 M5 x 14 68 23
623 416 00 623 884 16 623 994 16 623 664 16 623 674 16 16 34 394 13 M5 x 14 65 22
623 417 00 623 884 17 623 994 17 623 664 17 623 674 17 17 36 41,2 13 M5 x 14 74 26
623 418 00 623 884 18 623994 18 62366418 623 67418 18 36 412 13 M5 x 14 71 24
623 419 00 623 884 19 623 994 19 62366419 62367419 19 40 46,4 15 M6 x 16 104 36
623 420 00 623 884 20 623 994 20 623 664 20 623 674 20 20 40 46,4 15 M6 x 16 101 35
623 421 00 623 884 21 623 994 21 623 664 21 623 674 21 21 42 481 15 M6 x 16 113 39
623 422 00 623 884 22 623 994 22 623 664 22 623 674 22 22 42 481 15 M6 x 16 107 37
623 423 00 623 884 23 623 994 23 62366423 62367423 23 45 50,8 15 M6 x 16 127 44
623 424 00 623 884 24 623 994 24 623 664 24 623 674 24 24 45 50,8 15 M6 x 16 122 42
623 425 00 623 884 25 623 994 25 623 664 25 623 674 25 25 45 50,8 15 M6 x 16 120 41
623 426 00 623 884 26 623 994 26 623 664 26 623 674 26 26 48 53,7 15 M6 x 18 139 48
623 428 00 623 884 28 623 994 28 623 664 28 623 674 28 28 48 53,7 15 M6 x 18 128 44
623 430 00 623 884 30 623 994 30 62366430 623 674 30 30 54 58,6 15 M6 x 18 171 59
623 432 00 623 884 32 623 994 32 62366432 623 674 32 32 54 58,6 15 M6 x 18 161 56
623 434 00 623 884 34 623 994 34 623 664 34 623 674 34 34 57 61,6 15 M6 x 18 181 62
623 435 00 623 884 35 623 994 35 623 664 35 623 674 35 35 57 61,6 15 M6 x 18 172 60
623 436 00 623 884 36 623 994 36 623 664 36 623 674 36 36 57 61,6 15 M6 x 18 169 59
623 438 00 623 884 38 623 994 38 623 66438 623 674 38 38 60 65,0 15 M6 x 18 183 63
623 440 00 623 884 40 623 994 40 62366440 623 674 40 40 60 65,0 15 M6 x 18 172 59
623 442 00 623 884 42 623 994 42 623 664 42 623 674 42 42 73 79,4 19 M8 x 25 383 132
623 445 00 623 884 45 623 994 45 623 664 45 623 674 45 45 73 79,4 19 M8 x 25 360 124
623 448 00 623 884 48 623 994 48 623 664 48 623 674 48 48 78 84,2 19 M8 x 25 414 143
623 450 00 623 884 50 623 994 50 623 664 50 623 674 50 50 78 84,2 19 M8 x 25 386 133
623 455 00 623 884 55 623 994 55 - - 55 82 88,8 19 M8 x 25 395 -
623 460 00 623 884 60 623 994 60 - - 60 88 94,0 19 M8 x 25 440 -
623 465 00 623 884 65 623 994 65 - - 65 93 99,8 19 M8 x 25 465 -
623 470 00 623 884 70 623 994 70 - - 70 98 104,5 19 M8 x 25 495 -
623 475 00 623 884 75 623 994 75 - - 75 103 109,1 19 M8 x 25 525 -
623 480 00 623 884 80 623 994 80 - - 80 108 113,8 19 M8 x 25 550
623 490 00 623 884 90 623 994 90 - - 9 130 1381 32 M12x30 1730
623 500 00 623 885 00 623 995 00 - - 100 140 147,6 32 M12x30 1890
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