
578 ®

623 410 00GR 623 994 10GR 10 28 - 9 M3 x 10 12 14,5 8 M3 4 33
623 412 00GR 623 994 12GR 12 30 31,8 11 M4 x 12 13 15 8 M3 4 45
623 414 00GR 623 994 14GR 14 32 33,9 11 M4 x 14 14 15 9 M3 4 50
623 415 00GR 623 994 15GR 15 36 39,4 13 M5 x 16 15 19,5 12 M4 5,5 75
623 416 00GR 623 994 16GR 16 38 39,4 13 M5 x 16 16 20 13 M4 5,5 83
623 418 00GR 623 994 18GR 18 40 41,2 13 M5 x 16 17 21 12,5 M4 5,5 90
623 420 00GR 623 994 20GR 20 42 46,4 15 M6 x 16 18 21,5 14 M4 5,5 109
623 422 00GR 623 994 22GR 22 46 48,1 15 M6 x 16 20 22,5 12 M4 5,5 134
623 425 00GR 623 994 25GR 25 48 50,8 15 M6 x 16 21 23 12,5 M4 5,5 138
623 428 00GR 623 994 28GR 28 54 - 15 M6 x 16 22,5 29 18,5 M5 7 174
623 430 00GR 623 994 30GR 30 56 58,6 15 M6 x 18 24 28,5 18 M5 7 179
623 432 00GR 623 994 32GR 32 58 58,6 15 M6 x 18 25 29 18 M5 7 192
623 435 00GR 623 994 35GR 35 60 61,6 15 M6 x 18 26 30 20 M5 7 193
623 438 00GR 623 994 38GR 38 66 - 15 M6 x 18 27 37 27 M5 7 234
623 440 00GR 623 994 40GR 40 66 - 15 M6 x 18 27 37 27 M5 7 229
623 445 00GR 623 994 45GR 45 76 79,4 19 M8 x 25 31 41,5 28 M6 8,5 396
623 450 00GR 623 994 50GR 50 82 84,2 19 M8 x 25 34,5 43,5 29 M6 8,5 447

623 110 00GR 623 991 10GR 10 28 - 9 M3 x 10 12 14,5 8 M3 4 31
623 112 00GR 623 991 12GR 12 30 31,8 11 M4 x 12 13 15 8 M3 4 44
623 114 00GR 623 991 14GR 14 32 33,9 11 M4 x 14 14 15 9 M3 4 49
623 115 00GR 623 991 15GR 15 36 39,4 13 M5 x 16 15 19,5 12 M4 5,5 72
623 116 00GR 623 991 16GR 16 38 39,4 13 M5 x 16 16 20 13 M4 5,5 81
623 118 00GR 623 991 18GR 18 40 41,2 13 M5 x 16 17 21 12,5 M4 5,5 88
623 120 00GR 623 991 20GR 20 42 46,4 15 M6 x 16 18 21,5 14 M4 5,5 105
623 122 00GR 623 991 22GR 22 46 48,1 15 M6 x 16 20 22,5 12 M4 5,5 130
623 125 00GR 623 991 25GR 25 48 50,8 15 M6 x 16 21 23 12,5 M4 5,5 132
623 128 00GR 623 991 28GR 28 54 - 15 M6 x 16 22,5 29 18,5 M5 7 169
623 130 00GR 623 991 30GR 30 56 58,6 15 M6 x 18 24 28,5 18 M5 7 171
623 132 00GR 623 991 32GR 32 58 58,6 15 M6 x 18 25 29 18 M5 7 187
623 135 00GR 623 991 35GR 35 60 61,6 15 M6 x 18 26 30 20 M5 7 192
623 138 00GR 623 991 38GR 38 66 - 15 M6 x 18 27 37 27 M5 7 225
623 140 00GR 623 991 40GR 40 66 - 15 M6 x 18 27 37 27 M5 7 220
623 145 00GR 623 991 45GR 45 76 79,4 19 M8 x 25 31 41,5 28 M6 8,5 380
623 150 00GR 623 991 50GR 50 82 84,2 19 M8 x 25 34,5 43,5 29 M6 8,5 431
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Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 110 00GR, Zverný krúžok, 6mm

Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
 Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303). 
 Skrutky nerez. A2-70.

Verzia GR: S dosadacou plochou a s dvoma radial. montážnymi 
dierami so závitom.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté polyamidu vrstvou. Tak sa skrutky s 
maticami pri vibráciach neuvoľnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
   -0.25 mm

Teplotná škála: -40ºC až +175ºC.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 410 00GR, Zverný krúžok, 6mm

Produkt č. Produkt č.
Verzia GR Verzia GR d1 d2 Rmax. b Skrutka h l ≈ m G t Hmotnosť
Oceľ čiernená Nerezová oceľ mm mm mm mm DIN912 mm mm mm mm mm g

Produkt č. Produkt č.
Verzia GR Verzia GR d1 d2 Rmax. b Skrutka h l ≈ m G t Hmotnosť
Oceľ čiernená Nerezová oceľ mm mm mm mm DIN912 mm mm mm mm mm g

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky - verzia GR

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky delené - verzia GR

Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
 Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303). 
 Skrutky nerez. A2-70.

Verzia GR: S dosadacou plochou a s dvoma radial. montážnymi 
dierami so závitom. 
 Skrutky DIN 912 sú potiahnuté polyamidu vrstvou. Tak 
sa skrutky s maticami pri vibráciach neuvoľnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
   -0.25 mm

Teplotná škála: -40ºC až +175ºC.


