Panty M138, pre montaz na vizualnej strane.

Material: zliatina zinku, poplastované, matné prevedenie,

¢ierna RAL 9005 alebo strieborna RAL 9006. = f<>\
os: nerezova ocel 1.4305 (AISI 303). <] ~['K
s . | 1
Nerozoberatelné panty pre montaz zo zadu. 4 |
Dobre navrhnuty design so stylovym vzhladom. l 2
Rozmery |4 / |, a rozstup pre diery m sa zhoduje s pantami | il X
M237 / M237.1 a je mozné ich vymenit. i
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Informécie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 677 002 21, Pant M138, ¢ierna, 40mm I
Produkt ¢.  Produkt ¢. 4 I d4 dy” h; h, I3 l4 I5 m t Fa® Fr2 Hmot.
Cierna Strieborna mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N g
677 002 21 677 002 31 40 42 M5 6 14 8 34 12 18 25 5 1000 4000 70
677 002 22 677 002 32 50 52 Mé 6 18 10 39 16 21 30 6,5 1750 6000 130
677 002 23 677 002 33 60 62 M6 8 22 12 47 20 24 36 75 2000 6500 210

* premer osky.

Panty M151 z plastu

Material: telo: plast (polyamid), ¢ierny matny
Os: nerez 1.4305 (AISI 303).
Zavit. skrutka: poniklovand mosadz.
Zavit. puzdro: poniklovand mosadz.

Nerozoberatelné panty. 3 typov na vyber: s zavit. vlozkou
pre slepé diery, valcové alebo kuzelové diery pre zapustené
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) Max. axial sila. 2 Max. radial sila pri otvoreni o0 90°. Toto su orientaéné hodnoty, bez garancie.

hlavy, zavitové skrutky a ich kompinacie. rlm
Teplotna odolnost do +80 °C. :
) Fastening torque for thread d;.
2) Fastening torque for fitting screw in d,.
3) Max. axial force. ¥ Max. radial force at opening angle 90°. These
are non-binding guide values without any liability. Iy Iy
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Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 677 002 41, Pant
M151, Typ A, 39mm
Produkt¢&. Form 1, L, d; MZD dy M2 dy hy  hy  hy Iy mPPm0® ot R R Hmot.
mm mm mm Nm mm Nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N g
677 00241 A 39 40 M4 3 - - 3 14 9 95 - 14 25 255 6,5 200 100 19
677 00242 A 48 49 M5 3 - - 4 9 1 13 - 17 31 30,5 7,0 400 170 39
677 00243 A 64 65 M6 5 - 5 23 135 15 - 24 40 40 10 640 220 85
677 00244 A 98 98 M10 5 - - 8 35 205 23 - 35 63 60 15 - 970 590 280
67700245 B 39 40 - - 43 1 3 14 9 95 14 25 255 45 137 180 14
67700246 B 48 49 - 55 2 4 19 N 13 17 31 30,5 55 360 250 29
677 00247 B 64 65 6,5 5 5 23 135 15 - 24 40 40 65 510 260 57
677 00248 B 98 98 - 105 5 8 35 205 23 = 35 63 60 10,5 1050 540 200
67700249 C 39 40 - 43 1 3 14 9 95 14 25 255 - 130 280 15
67700250 C 48 49 - 515 2 4 19 1 13 17 31 305 300 320 29
67700251 C 64 65 6,5 3 5 23 135 15 - 24 40 40 520 240 62
67700252 C 98 98 - 105 5) 8 35 205 23 - 35 63 60 1110 510 200
7 & 1 |
MV |
598 MADLER®

GEGRUNDET 1852



