Nastavitelné skrutky s pritlacnym bodom, DIN 6332

Materidl: ocel pevnosti 5.8, ststruzend, kaleny ¢ap a leStena.
Nerezovd ocel 1.4301 (AISI 304).

Typ S: s drazkami.

Typ IS: s vnutornym Sesthranom.

Montéaz: Vtlacte skrutku do opornej patky. Opornt patku musite

drzat tak, aby bola jej otvorena ¢ast zdola. Teraz prevratte skrutku

tak rychlo ako je mozné do otvoreného krazku a zatlacte ho dor.

inox

Kombinujte ich s opornymi patkami uvedenymi nizsie.

Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 654 006 00, Zavitovy svornik
DIN 6332-S M6 x 30, ocel

Produkt €. Produkt €. Produkt €.  Produkt ¢.
Typ S Typ S Typ IS Typ IS d; I3 M ds I I3 sw  Hmotnost
ocel nerez ocel nerez mm mm mm mm mm mm mm g
654 006 00 654 990 0600 | 654 006 01 654 990 0601 M6 30 45 4 6 25 3 49
654 007 00 654 990 0700 | 654 007 01 654 990 0701 Mé 50 45 4 6 25 3 8,4
654 009 00 654 990 0900 | 654 009 01 654 990 0901 M8 40 6 54 75 3 4 11,8
65401100 6549901100 | 654 01101 654 990 1101 M8 60 6 54 75 3 4 18,1
654 01300 6549901300 | 654 01301 654 990 1301 M10 60 8 72 9 4,5 5 275
654 01500 6549901500 | 654 01501 654 990 1501 M10 80 8 72 9 4,5 5 375
654 017 00 654 990 1700 | 654 017 01 654 990 1701 M12 60 8 7,2 10 45 6 40
65401900 6549901900 | 654 019 01 654 990 1901 M12 80 8 7,2 10 45 6 55
654 020 00 654 990 2000 | 654 020 01 654 990 2001 M12 100 8 72 10 4,5 6 69
654 024 00 654 990 2400 | 654 024 01 654 990 2401 M16 80 12 11 12 5 8 100
654 025 00 654 990 2500 | 654 025 01 654 990 2501 M16 100 12 11 12 5 8 126
654 026 00 654 990 2600 | 654 026 01 654 990 2601 M16 125 12 11 12 5 8 160
654 030 00 654 990 3000 | 654 030 01 654 990 3001 M20 100 15,5 14,4 14 55 10 190
654 03100 6549903100 | 65403101 654990 3101 M20 125 15,5 14,4 14 55 10 240
654 03200 6549903200 | 65403201 654990 3201 M20 150 15,5 14,4 14 55 10 290
Oporné patky podla DIN 6311 a Standard podla podnikovej normy
Material: Ocel sdstruzena, povrchovo spevnend a lestend. ad
Nerezova ocel 1.4301 (AISI 304). mnox ®d4
Vratane pridrziavacej pruziny. | :
Do velkosti dy= 40 mm pre z4vitové svorniky podla DIN 6332. = JV“’ “
Od velkosti d= 48 mm pre zavitové svorniky podla vyrobného S 44, =
Standardu, opracované podla tabulky rozmerov uvedenej nizsie. W &
I JAVAN
Oporna plocha
D dy
Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 654 106 00, Oporna patka
DIN 6311, dy = 12 mm
Produkt €.  Produkt ¢. pritl. bod d, d,H12 d, hy h, t Hmotnost
ocel nerez zavit mm mm mm mm mm mm g
65410600 65499106 M6 DIN 6332 12 4,6 10 7 25 4 4,4
65410800 65499108 M8 DIN 6332 16 6,1 12 9 4 3 9
65411000 65499110  M10 DIN 6332 20 8,1 15 11 5 6 17
654 112 00 654 991 12 M12 DIN 6332 25 8,1 18 13 6 7 33
654116 00 65499116  M16 DIN 6332 32 121 22 15 7 75 57
65412000 65499120  M20 DIN 6332 40 15,6 28 16 9 8 103
654 124 00 - M24 / Tr. 24 48 17,7 32 24 12 12 215
654 130 00 - M/ Tr. 28 -32 60 22,0 40 32 17 14 465
654 140 00 - M40 / Tr. 40 80 30,3 60 45 25 17 1287

Tabulka rozmerov pre oporné pitky

Oporna Zavitovy svornik

pétka d, ds d,n1 dy I I3 r
mm mm mm mm mm mm mm
48 M24 / Tr. 24 175 16,5 16,5 6,5 "
60 M/Tr.28-32 218 20,0 20,0 8,0 13
80 M40 / Tr. 40 30,0 285 25,0 10,0 22

T &1 |

MADLER*

GEGRUNDET 1852

613



