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655 741 00	 655 997 41	 50	 M16	 75	 29	 25,5	 14,5	 11	 3,5	 8	 12	 16	 28	 193 
655 742 00	 655 997 42	 50	 M16	 100	 29	 25,5	 14,5	 11	 3,5	 8	 12	 16	 28	 270 
655 743 00	 655 997 43	 50	 M16	 125	 29	 25,5	 14,5	 11	 3,5	 8	 12	 16	 28	 290 
655 744 00	 655 997 44	 50	 M16	 150	 29	 25,5	 14,5	 11	 3,5	 8	 12	 16	 28	 310 
655 751 00	 655 997 51	 60	 M16	 75	 30	 26	 16	 12	 4	 8	 12	 16	 28	 280 
655 752 00	 655 997 52	 60	 M16	 100	 30	 26	 16	 12	 4	 8	 12	 16	 28	 300 
655 753 00	 655 997 53	 60	 M16	 125	 30	 26	 16	 12	 4	 8	 12	 16	 28	 320 
655 754 00	 655 997 54	 60	 M16	 150	 30	 26	 16	 12	 4	 8	 12	 16	 28	 340 
655 761 00	 655 997 61	 80	 M16	 75	 32	 27	 18	 13	 5	 8	 12	 12	 19	 400 
655 762 00	 655 997 62	 80	 M16	 100	 32	 27	 18	 13	 5	 8	 12	 12	 19	 450 
655 763 00	 655 997 63	 80	 M16	 125	 32	 27	 18	 13	 5	 8	 12	 12	 19	 470 
655 764 00	 655 997 64	 80	 M16	 150	 32	 27	 18	 13	 5	 8	 12	 12	 19	 500 
655 765 00	 655 997 65	 80	 M20	 75	 33	 28	 18	 13	 5	 10	 15	 12	 19	 490 
655 766 00	 655 997 66	 80	 M20	 100	 33	 28	 18	 13	 5	 10	 15	 12	 19	 525 
655 767 00	 655 997 67	 80	 M20	 125	 33	 28	 18	 13	 5	 10	 15	 12	 19	 570 
655 768 00	 655 997 68	 80	 M20	 150	 33	 28	 18	 13	 5	 10	 15	 12	 19	 630 
655 771 00	 655 997 71	 100	 M20	 75	 35	 29	 20	 14	 6	 10	 15	 11	 17	 610 
655 772 00	 655 997 72	 100	 M20	 100	 35	 29	 20	 14	 6	 10	 15	 11	 17	 660 
655 773 00	 655 997 73	 100	 M20	 125	 35	 29	 20	 14	 6	 10	 15	 11	 17	 680 
655 774 00	 655 997 74	 100	 M20	 150	 35	 29	 20	 14	 6	 10	 15	 11	 17	 780 
655 775 00	 655 997 75	 100	 M24	 100	 38	 32	 20	 14	 6	 12	 19	 11	 17	 840 
655 776 00	 655 997 76	 100	 M24	 125	 38	 32	 20	 14	 6	 12	 19	 11	 17	 890 
655 777 00	 655 997 77	 100	 M24	 150	 38	 32	 20	 14	 6	 12	 19	 11	 17	 940
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Nivelizačné nohy 340 z ocele a 340.5

Materiál Verzia 340: Oceľ, pozinkovaná, chromovaná. 
Gumová pätka: NBR, tvrdosť 80º +/-5º Shore A, čierna.

Typ AG: Oceľ, s gumovou pätkou.

Materiál Verzia 340.5: Povrch: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).  
Závit: Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).  
Gumová pätka: NBR, tvrdosť 80º +/-5º Shore A, čierna.

Typ NG: Nerezová oceľ, s gumovou pätkou.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 655 741 00 Vyrovnávacia nožička 340, 
Typ AG, 50 x M16 x 75

* Statické zaťaženie 

Charakteristický znak vyrovnávacích nožičiek typu AG a NG je 
spojenie gumovej masívnej pätky v oceľovej nožičke, upevnené 
pomocou skrutky.  
Závit môže byť nastavený buď šesťhranom na vrchnom konci 
SW1, alebo plochým klúčom na spodnom konci SW2.

Statické zaťaženie je obmedzené akoukoľvek deformáciou 
oceľového základu (3 mm hrúbka).

Tieto hodnoty boli stanovené po uskutočnení niekoľkých testov, 
počas ktorých na základ pôsobila vertikálna sila. Pri hodnotách 
uvedených v tabuľke, môže nastať mierna deformácia základu.

Všeobecne

Produkt č.	 Produkt č.						      približne					           Statické zaťaženie* 
Verzia 340	 Verzia 340.5	 d1	 d2	 l1	 l2	 l3	 l4	 l5	 l6	 sw1	 sw2	 340 (AG)	340.5 (NG)	 Hmot. 
Oceľ (AG)	 Nerezová (NG)	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kN	 kN	 g

inox


