Kibové loziska Série K, ocel alebo nerezova ocel, premazatelné

Standardny material: VnGtorny krazok z loZiskovej ocele

100Cr6, kaleny, bruseny a lesteny. Teleso loZiska je zo

$pecialnej mosadze CuZn38Al1. —
mnox

Verzia G

Nerezovy material: Vnutorny krdZok je z nerezovej ocele
1.4034 (AISI 440 C), kaleny, bruseny a lesteny. Teleso loZiska
je zo Specidlnej mosadze CuzZn38Al1.

e DIN ISO 12240-1 (DIN 648), série K (3iroké).

e Premazatelné (od velkosti 6 s otvorom na mazivo).
e Je potrebné prvé mazanie pred pouzitim.
°
]

Vhodné pre vysSie rychlosti.
Bez pridavného vonkajsieho krizku.

Informécie potrebné na objednanie: napr.: Produkt &. 633 205 00, KIbové loziskd, Série K, Ocel, premazatelné, 5mm

X

&nox, Nosnost [KN] Rych. Hmot.
Produkt ¢. Produkt ¢. dH7 B-01 C-03  Dhé d4 o dynam. statickd Ninax
Ocel Nerez mm mm mm mm mm ° C Co min-1 g
633 205 00* 633 992 05 5 8 6 13 77 13 33 19,8 - 5
633 206 00 633 992 06 6 9 6,75 16 89 13 43 25,8 1500 9
633 208 00 633 992 08 8 12 9 19 10,4 14 71 42,6 1200 16
633 210 00 63399210 10 14 105 22 12,9 13 10 60 1000 25
633 212 00 63399212 12 16 12 26 15,4 13 13,5 80 860 40
633 214 00 63399214 14 19 135 28 16,8 16 17 103 750 51
633 216 00 63399216 16 21 15 32 19,3 15 215 129 660 76
633 218 00 63399218 18 23 165 35 21,8 15 26 157 600 97
633 220 00 63399220 20 25 18 40 243 14 315 189 540 141
633 222 00 63399222 22 28 20 42 25,8 15 38 229 500 168
633 225 00 63399225 25 31 22 47 29,6 15 47 293 440 231
633 230 00 63399230 30 37 25 55) 34,8 17 64 416 370 362
633 235 00 63399235 35 43 28 62 37,7 19 80 480 330 502
633 240 00 63399240 40 49 35 72 442 16 116 693 290 832

* Bez otvoru na mazivo.

Kibové loziska Série K, ocel alebo nerezova ocel, premazatelné, s vonkajsim kruzkom

Standardny material: Vnatorny krazok z loziskovej ocele Verzia S
100Cr6, kaleny, bruseny a lesteny. Teleso loZiska je zo
Specidlnej mosadze CuZn38Al1. Vonkajsi krazok je z ocele
9SMnPb28K, pozinkovany.

Nerezovy material: Vnutorny krizok je z nerezovej ocele mox
1.4034 (AISI 440 C), kaleny, braseny a lesteny. Teleso loziska

je zo 3pecidlnej mosadze CuzZn38AI1. Vonkajsi krazok je z

nerezovej ocele 1.4305 (AISI 303).

e DIN ISO 12240-1 (DIN 648), série K (Siroky tvar).

e Premazatelné, je potrebné prvé mazanie pred pouzitim.
* Vhodné pre vyssie rychlosti.

e S pridanym vonkajsim krazkom.

Informécie potrebné na objednanie: napr.: Produkt & 633 005 00, Kibové lozisko, Série K, ocel, premazatelné, s vonkajsim krizkom, 5mm
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&rox Nosnost [KN] Rych. Hmot.
Produkt €. Produkt €. dH7 B0 (005 pyhe  d, a dynam. statickd Nimax
Ocel Nerez mm mm  mm mm mm ° C Co min-1 g
63300500 633990 05 5 8 6 16 77 13 33 19,8 1200 8
633 006 00 633 990 06 6 9 6,75 18 89 13 43 258 1500 12
63300800 633990 08 8 12 9 22 10,4 14 71 42,6 1200 23
63301000 63399010 10 14 105 26 12,9 13 10 60 1000 38
63301200 63399012 12 16 12 30 15,4 13 13,5 80 860 58
633 014 00 63399014 14 19 135 34 16,8 16 17 103 750 83
633 016 00 63399016 16 21 15 38 19,3 15 215 129 660 115
63301800 63399018 18 23 165 42 21,8 15 26 157 600 150
63302000 63399020 20 25 18 46 243 14 315 189 540 200
63302200 63399022 22 28 20 50 258 15 38 229 500 270
633 025 00 63399025 25 31 22 56 29,6 15 47 293 440 375
633 030 00 63399030 30 37 25 66 34,8 17 64 416 370 540
63303500 63399035 35 43 28 78 37,7 19 80 480 330 850
63304000 63399040 40 49 35 87 44,2 16 116 693 290 1400
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