Kibové loziska Série K, ocel alebo nerezova ocel, bezadrzbové

Standardny material: Vnitorny krazok z loZiskovej ocele
100Cr6, kaleny, bruseny a lesteny. Teleso loZiska je z ocele,
pozinkovany, s PTFE vrstvou.

Nerezovy material: Vnutorny krdZok z nerezovej ocele .
1.4034 (AISI 440 C), kaleny, briseny a lesteny. Teleso loziska mnox

je z nerezovej ocele 1.4571 (AISI 316 Ti), s PTFE vrstvou.
DIN ISO 12240-1 (DIN 648), série K (Siroky tvar).

e BezUdrzbové.

* Vhodné pre vysoké dynamické zatazenia.

e Bez pridavného vonkajsieho krazku.

Informécie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 633 305 00, Kibové lozisko, Série K, ocel, bezudrzbové, 5mm

Verzia G..D

—

fnox Nosnost [KN] Rych. Hmot
Produkt ¢. Produkt ¢. dH7 B-01 C-03  phé d, o dynam. statickd Nimax
Ocel Nerez mm mm mm mm mm ° Co min-1 g
633 305 00 633 993 05 5 8 6 13 77 13 75 12,5 600 6
633 306 00 633 993 06 6 9 6,75 16 8,9 13 93 15,5 530 9
633 308 00 633 993 08 8 12 9 19 10,4 14 16,7 27,8 420 17
633310 00 633993 10 10 14 10,5 22 12,9 13 234 39 350 26
633 312 00 633 993 12 12 16 12 26 15,4 13 32 53,5 300 141
633 314 00 633 993 14 14 19 13,5 28 16,8 16 42 70 260 56
633 316 00 633 993 16 16 21 15 32 19,3 15 52,5 88 230 75
633318 00 633 993 18 18 23 16,5 35 21,8 15 64 107 210 97
633320 00 63399320 20 25 18 40 243 14 78 130 190 142
633 322 00 633 993 22 22 28 20 42 25,8 15 97 162 170 169
633 325 00 633 993 25 25 31 22 47 29,6 15 122 204 150 230
633 330 00 63399330 30 37 25 55 34,8 17 168 281 130 369
633 33500 633 993 35 35 43 28 62 37,7 19 206 343 110 505
633 340 00 63399340 40 49 35 72 442 16 286 495 100 832

Kibové loziska Série K, ocel alebo nerezova ocel, bezidrzbové, s vonkajsim krazkom

Standardny material: Vnitorny krazok z loZiskovej ocele
100Cr6, kaleny, braseny a leSteny. Teleso lozZiska je z ocele
9SMnPb28K, pozinkovany, s PTFE vrstvou.

Nerezovy material: VnUtorny krizok z nerezovej ocele —
1.4034 (AISI 440 C), kaleny, bruseny a lesteny. Teleso loziska | jiox
je z nerezovej ocele 1.4571 (AISI 316 Ti), s PTFE vrstvou.

Vonkajsi krazok z nerezovej ocele 1.4305 (AISI 303).

e DIN ISO 12240-1 (DIN 648), série K (Siroky tvar).
e BezUdrzbové.

¢ Vhodné pre vysoké dynamické zatazenia.

e S vonkajsim krizkom.

Informécie potrebné na objednanie: napr.: Produkt & 633 105 00, Kibové lozisko, Série K,

ad
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ocel, bezidrzbové, s vonkajsim krizkom 5mm

—
nox Nosnost [KN] Rych. Hmot.
Produkt &. Produkt &. dH7 B01 C005 Dyh6 g, o | dynam. statickd = N,
Ocel Nerez mm mm  mm mm mm ° C Co min-! g
633 105 00 633 991 05 5 8 6 16 77 13 75 12,5 600 8
633 106 00 633 991 06 6 9 6,75 18 89 13 9.3 15,5 530 12
633 108 00 633 991 08 8 12 9 22 10,4 14 16,7 27,8 420 23
633 110 00 63399110 10 14 105 26 12,9 13 234 39 350 38
633 112 00 63399112 12 16 12 30 15,4 13 32 53,5 300 58
633 114 00 63399114 14 19 135 34 16,8 16 42 70 260 83
633 116 00 63399116 16 21 15 38 19,3 15 52,5 88 230 115
633 118 00 63399118 18 23 165 42 21,8 15 64 107 210 150
633 120 00 63399120 20 25 18 46 243 14 78 130 190 200
633 122 00 63399122 22 28 20 50 258 15 97 162 170 270
633 125 00 63399125 25 31 22 56 29,6 15 122 204 150 375
633 130 00 63399130 30 37 25 66 34,8 17 168 281 130 540
633 135 00 63399135 35 43 28 78 37,7 19 206 343 110 850
633 140 00 63399140 40 49 35 87 44,2 16 286 495 100 1400
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