Pruzinové piestiky s rickou 612 vyrobené z ocele

Material: Ocel, lestend, Indexacny piestik sistruZeny a nitridovany. Kryt: ls
Termoplast (polyamid) Cierny, matny. Iy

2 Dd3
Poznamka: poistné piestiky s rickou sa pouzivaju, ked piest potrebuje byt E — i-

obcas stiahnuty, t.j. nesmie vy¢nievat. Pootocenim ricky o 180° sa piest zatia- ' T{ e F:L
hne. Vdaka zaistovaciemu zarezu je zabezpe€ené zablokovanie piestu v oboch \ — \

poziciach. : Z Plastovy kryt ‘

Kontramatica _—
1SO 8675

I3

Verzia A: bez kontramatice, bez plastového krytu.

Verzia B: bez kontramatice, s plastovym krytom. | 1]
Verzia AK: s kontramaticou, bez plastového krytu. 1 Ld
Verzia BK: s kontramaticou, s plastovym krytom. Qi | d

Informacie potrebné na objednanue: napr.: Produkt ¢. 666 773 00, PruZinovy piestik s
rackou 612, Verzia A, 5 mm

-0,02/-0,04 Zatazenie pruiiny* Hmot.
Produkt €. Produkt €. Produkt €.  Produkt ¢. dy d, ds Iy I, I35, I pociatocné konecné
Verzia A Verzia B Verzia AK Verzia BK mm mm mm mm mm mm mm  mm N N g
666 77300 66678300 66687300 666 883 00 5 M12x 15 12 47 8 26 26 32 9 21 39
666 77400 66678400 66687400 666 884 00 6 M12x 15 12 47 8 26 26 32 9 21 39
666 77500 66678500 66687500 666 88500 6 M16x 1,5 16 56 10 30 32 42 12 32 59
666 776 00 666 786 00 666 876 00 666 886 00 8 M12x 15 12 47 8 26 26 32 9 21 39
666 777 00 666 787 00 666 877 00 666 887 00 8 M16x 15 16 56 10 30 32 42 12 32 79
666 778 00 666 78800 666 878 00 666 888 00 8 M20 x 1,5 20 69 12 36 37 52 21 57 115
666 77900 66678900 666879 00 666 889 00 10 M16x 1,5 16 56 10 30 32 42 12 32 64
666 780 00 66679000 666 880 00 666 890 00 10 M20 x 1,5 20 69 12 36 37 52 21 57 119
666782 00 66679200 66688200 66689200 12 M20x 1,5 20 69 12 36 37 52 21 57 125

* Statisticky priemer.

Pruzinové piestiky s rickou 612 nerezova ocel

Material: Nerezova ocel 1.4305 (AIS| 303)/1.4404 (AISI 316 L). .~ Is
Napinacia pruzina: 1.4310. mnox Iy
Piest: Braseny. _-,4 Dds
Kryt: Termoplast (polyamid) ¢ierny, matny. ]E - 1 Jj:L
Poznamka: poistné piestiky s rickou sa pouzivajli, ked piest potrebuje byt obcas _r\‘ i 119 \
stiahnuty, t. nesmie vycnievat. Pootocenim ricky o 180° sa piest zatiahne. Vdaka : Plastovy kryt ‘
zaistovaciemu zdrezu je zabezpecené zablokovanie piestu v oboch poziciach. - Kontramatica :
Verzia A-N: bez kontramatice, s plastovym krytom. ]
Verzia B-N: bez kontramatice, s plastovym krytom. T :
Verzia AK-N: s kontramaticou, bez plastového krytu. @d - LlJ
Verzia BK-N: s kontramaticou, s plastovym krytom. d d
Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 666 997 73, Pruzinovy piestik s rackou 612, Verzia
A-N, 5 mm

-0,02/-0,04 Zatazenie pruiiny* Hmot.
Produkt €.  Produkt ¢. Produkt ¢. Produkt ¢. d, d, d3 l4 l, I3 I ls  pociatocné konecné
Verzia A-N  Verzia B-N  Verzia AK Verzia BK-N mm mm mm mm mm mm mm mm N N g
666 997 73 666 997 83 666 99873 666 998 83 5 M12x15 12 47 8 26 26 32 9 21 39
666 997 74 666997 84 66699874 666 998 84 6 M12x15 12 47 8 26 26 32 9 21 39
666 997 75 666 99785 66699875 666 998 85 6 M16x 15 16 56 10 30 32 42 12 32 59
666 997 76 666997 86 66699876 666 998 86 8 M12 x 1,5 12 47 8 26 26 32 9 21 39
666 997 77 666 997 87 666 998 77 666 998 87 8 M16x 15 16 56 10 30 32 42 12 32 79
666 997 78 666 997 88 66699878 666 998 88 8 M20 x 1,5 20 69 12 36 37 52 21 57 115
666 99779 66699789 66699879 666 998 89 10 M16x 15 16 56 10 30 32 42 12 32 64
666 997 80 666997 90 666998 80 666 998 90 10 M20 x 1,5 20 69 12 36 37 52 21 57 119
666 997 82 66699792 666 998 82 666 998 92 12 M20 x 1,5 20 69 12 36 37 52 21 57 125

*Statisticky priemer.

Loctite - zaistovanie zavitov a lepiace pro-
dukty na strane 849.
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