
666 ®

666 680 00 666 996 80 100 34 44 150
666 682 00 666 996 82 120 34 44 161
666 688 00 666 996 88 180 34 44 195

666 612 00 666 996 12 88 10 42 12 89
666 614 00 666 996 14 100 10 42 12 96
666 616 00 666 996 16 120 10 42 12 108
666 619 00 666 996 19 180 10 42 12 148
666 621 00 666 996 21 200 10 42 12 160
666 623 00 666 996 23 235 10 42 12 181

666 550 00 120 170 65 154 49 402
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Podložka

nesklopená

Materiál:  Verzia CR: Oceľ, chromovaná.
Verzia NI: Nerez 1.4305 (AISI 303), matná.

Používané najmä v aplikáciach, kde nesmie rukoväť vytŕčať, alebo 
kde by malo byť vyčnievanie rukoväte minimálne. Rukoväť je s 
pružinovým tlakovým kolíkom zablokovaná v oboch koncových 
pozíciach. Šesťhranné matice a podložky sú súčasťou balenia.

Sklopné madlá vyrobené

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 680 00, Sklopná rukoväť, oceľ, 
chromovaná

Produkt č. Produkt č. Dĺžka l h1 h2 Hmotnosť
Verzia CR Verzia NI mm mm mm g

Materiál:  Verzia CR: Oceľ, chromovaná.
Podložky zinok liaty, poniklované.

Verzia NI: Nerez 1.4305 (AISI 303), matná, pieskovaná.
Podložky nerez 1.4305 (AISI 303). 

Dodané s dvoma podložkami.
Tieto podložky garantujú perfektné umiestnenie, aj s veľkými 
otvormi v skrini. Podložky sú balené voľne.

Skriňové madlá 425

Informácie potrebné na objednanie: napr: Produkt č. 666 612 00, Skriňové 425, CR, 88 mm

inox

inox

Produkt č. Produkt č. Dĺžka l d h r Hmotnosť
Verzia CR Verzia NI mm mm mm mm g

Materiál: Sklopné rukoväte vyrobené z ocele, chromované. 
Zapustenie: Zinok liaty pod tlakom, poplastovaný povrch, čierny.

Používané najmä v aplikáciach, kde nesmie rukoväť vytŕčať, alebo 
kde by malo byť vyčnievanie rukoväte max. 3 mm. Okrem toho, 
skrutky M4 sú vhodné na montáž rukoväte na kryt. Rukoväť a 
sklápací mechanizmus sú vyrobené z pochrómovanej ocele, a 
zapustenie je vyrobené zo zinku liateho pod tlakom. Vďaka tomu 
je rukoväť mimoriadne pevná (dodané ako komplet na montáž).

Zapustené sklopné madlá 425.4

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 550 00, Zapustená sklopná rukoväť

nesklopená
Stena krytu

4 diery pre zápustnéskrutky DIN 
7991 M4

Produkt č. Dĺžka l1 l2 l3 m1 m2 Hmotnosť
mm mm mm mm mm g

Rozmery otvoru pre montáž 60 x 142mm


