Rucné kolesa z nerezovej ocele, plechové

Material: Telo plechové: Nerezovd ocel 1.4404 (AISI 316L). ~» #*
Né&boj: prizvarany. Matny. mox
Pri verzii B/G: Rukovdt Duroplast PF31, ierny,
leskly. Vreteno: Nerezové ocel 1.4404 (AISI 316L).
Dlzky naboja vyhovuja DIN 950. Maja vysokd mechanickd
pevnost. Odolnost voci otrasom a narazom

Verzia B/A: Bez zavitu bez rukovite.
Verzia B/G: S oto¢nou valcovou rukovitou.

Drazka pre pero je dostupna za priplatok.

Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 670 999 16, Ru¢né koleso,
Verzia B/A, Priemer 160 mm

Verzia B/G s rukovitou

Valc. racka ricka Pocet  Hribka Hmot.  Hmot.
Produkt €. Produkt €. dy d, ds b, 4 I 4] dlzka ramien  plechu Verz. B/A Verz. B/G
Verzia B/A Verzia B/G mm mm mm mm mm mm mm mm kusy mm g g
670 999 16 670 994 16 160 12 30 22 37 20 26 80 4 15 375 490
67099920 670994 20 200 14 40 22 46 24 26 80 4 2 720 850
67099925 670994 25 250 17 45 30 52 28 28 90 5 25 1285 1450
67099932 670994 32 315 19 55 35 64 33 28 90 5 25 2030 2170
670 999 40 670 994 40 400 24 65 40 82 38 28 90 5 3 3670 3890

Ruéné kolesa z nerezovej ocele, pevna verzia

Material: Telo kolesa: Liata nerezova ocel 1.4308. —*
Obrateny lem, matny. nox
Pri verzii B/G: Rukovdt Duroplast PF31, ¢ierny,
leskly. Vreteno: Nerezovd ocel 1.4305 (AISI 303).

Verzia B/A: Bez zavitu bez rukovite.
Verzia B/G: S oto¢nou valcovou rukovatou.

Jednoduché cistenie.
Drazka pre pero je dostupna za priplatok.

Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 670 995 10, Ruéné koleso,
Verzia B/A, Priemer 100 mm

@d,

Verzia B/G s rukovitou

Valc. ricka racka Pocet  Hmot.  Hmot.
Produkt €. Produkt €. d4 d,H8 ds b, It l @ dlzka ramien Verz. B/A Verz. B/G
Verzia B/A Verzia B/G mm mm mm mm mm mm mm mm kusy g g
67099510 670996 10 100 10 20 7 275 15 18 45 3 222 255
670 995 12 670996 12 125 12 24 9 285 16 21 55 3 425 460
67099514 670996 14 140 14 28 10 305 18 23 71 3 640 800
67099516 670996 16 160 16 31 11 355 20 23 71 3 805 900
67099520 670 996 20 200 18 36 14 39 23 23 71 3 1442 1524
670 995 22 670 996 22 200 20 36 14 39 23 23 71 3 1400 1482

Ruéné kolesa z nerezovej ocele, pevna verzia, podobny DIN 950

Material: Telo kolesa: Liata nerezové ocel 1.4401 (AISI 316). illﬂi\t
Obrateny lem, leSteny.
Pri verzii B/G: Rukovét nerezova ocel 1.4404 (AISI 316 L).
Verzia B/A: Bez zavitu bez rukovite.
Verzia B/G: S pevnou rukovétou.
Jednoduché ¢istenie. A4-kvalitnd odolné voci kyselindm.
Rozmery podla DIN 950.
Drazka pre pero je dostupnd za priplatok.

Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 670 997 10, Lucové rucné koleso
DIN 950, nerezova ocel, Verzia B/A, 100 mm

Verzia B/G s rukovitou

Valc. racka racka Pocet Hmot. Hmot.

Produkt €. Produkt €. d4 d,H? ds b, It [ @ dlzka ramien  Verz. B/A  Verz. B/G
Verzia B/A Verzia B/G mm mm mm mm mm mm mm mm kusy g g
670997 10 670998 10 100 10 255 14,5 33 17 16 49 3 433 480
670997 12 670 998 12 125 12 27 15,8 355 18 20 62 3 659 770
670997 14 670998 14 140 14 29 17 38,5 19 20 62 3 865 940
670997 16 670 998 16 160 14 31 17,5 395 20 25 77 3 1156 1320
670997 20 670998 20 200 18 37 20 445 24 25 77 3 1938 2060
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