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771 104 00 4 56 41 24 40 30 8 0,3
771 108 00 8 96 81 28 50 35 8 1,0
771 112 00 12 140 122 25 50 40 8 1,5
771 115 00 15 165 153 24 50 40 8 2,4
771 118 00 18 200 183 26 50 40 10 2,6

771 406 00 6 115 92 45 80 65 10 3,0
771 408 00 8 162 122 45 80 65 12 4,6
771 410 00 10 180 153 45 80 65 20 5,0
771 412 00 12 212 183 45 80 65 20 6,0
771 414 00 14 245 214 45 80 65 20 7,5
771 418 00 18 305 275 46 90 70 20 12,0
771 424 00 24 390 367 46 120 70 25 15,0

771 605 00 5 115 89 56 60 65 10 3,0
771 608 00 8 170 140 50 80 70 20 6,5
771 612 00 12 250 214 52 140 75 20 13,0

771 206 00 6 95 71 32 50 50 8 1,2
771 207 00 7 110 82 34 60 50 8 1,9
771 208 00 8 120 94 32 50 50 8 2,0
771 210 00 10 135 118 32 60 50 10 2,4
771 212 00 12 165 141 33 60 50 10 3,2
771 214 00 14 185 165 32 65 50  12 4,3
771 215 00 15 200 177 32 65 50 12 3,2
771 216 00 16 215 188 31 65 50 15 3,8
771 218 00 18 235 212 35 60 50 15 5,0
771 220 00 20 260 236 33 60 50 20 5,0
771 224 00 24 300 283 33 60 50 20 5,5
771 226 00 26 335 306 37 70 60 25 7,5
771 230 00 30 380 353 35 70 60 25 9,0
771 236 00 36 450 424 35 90 85 25 12,0
771 240 00 40 500 470 39 100 75 25 17,0
771 250 00 50 620 589 41 100 75 25 27,0
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Kettenstärke 4 mm, Teilung 16 mm

Verzahnte Kettenräder (Haspelräder)

Werkstoff: Grauguss GG25.

Passend für Ketten nach DIN 766 A. 
Zähne eingegossen, Nabe unbearbeitet und ungebohrt, 
z. T. mit Kernloch.

Alle Maß- und Gewichtsangaben „ca.“.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 771 104 00, Haspelrad, 4 Zähne, 4 mm

Kettenstärke 5 und 6 mm, Teilung 18,5 mm

Kettenstärke 8 mm, Teilung 24 mm

Kettenstärke 10 mm, Teilung 28 mm

Fertigbearbeitung im
24-Stunden-Service möglich.

Sonderanfertigungen und
Zeichnungsteile auf Anfrage.

Artikel-Nr. Zähne- da d b ND L B ca. Gewicht
zahl mm mm mm mm mm mm kg

Artikel-Nr. Zähne- da d b ND L B ca. Gewicht
zahl mm mm mm mm mm mm kg

Artikel-Nr. Zähne- da d b ND L B ca. Gewicht
zahl mm mm mm mm mm mm kg

Artikel-Nr. Zähne- da d b ND L B ca. Gewicht
zahl mm mm mm mm mm mm kg


