
229®

150 816 00 630 152 820 00 732
150 818 00 670 152 822 00 757
150 820 00 710 152 825 00 800
150 822 00 750 152 830 00 850
150 824 00 762 152 834 00 900
150 825 00 800 152 836 00 950
150 827 00 812 152 838 00 1000
150 830 00 850 152 840 00 1060
150 832 00 875 152 843 00 1120
150 834 00 900 152 844 00 1157
150 836 00 950 152 845 00 1180
150 838 00 1000 152 848 00 1232
150 840 00 1060 152 849 00 1250
150 841 00 1087 152 851 00 1320
150 843 00 1120 152 854 00 1400
150 845 00 1180 152 856 00 1482
150 847 00 1212 152 857 00 1500
150 849 00 1250 152 860 00 1600
150 851 00 1320 152 863 00 1700
150 854 00 1400 152 866 00 1800
150 857 00 1500 152 869 00 1900
150 860 00 1600 152 872 00 2000
150 863 00 1700 152 874 00 2120
150 866 00 1800 152 875 00 2240
150 869 00 1900 152 877 00 2360
150 872 00 2000 152 879 00 2500
150 875 00 2240 152 881 00 2650
150 877 00 2360 152 883 00 2800
150 879 00 2500 152 886 00 3000
150 881 00 2650 152 888 00 3150
150 883 00 2800 152 891 00 3350
  152 893 00 3550
  152 895 00 3750

150 602 00 397* 152 610 00 510 154 606 00 690
150 603 00 422* 152 615 00 590 154 607 00 710
150 604 00 447* 152 618 00 630 154 608 00 750
150 606 00 472* 152 619 00 660 154 609 00 790
150 608 00 497* 152 620 00 700 154 610 00 815
150 609 00 522* 152 621 00 740 154 611 00 840
150 611 00 552*  152 622 00 760 154 613 00 876
150 613 00 585 152 623 00 780 154 614 00 890
150 615 00 597 152 624 00 805 154 616 00 940
150 616 00 622 152 625 00 830 154 617 00 965
150 618 00 652 152 626 00 855 154 618 00 990
150 619 00 692 152 628 00 880 154 620 00 1015
150 620 00 732 152 629 00 905 154 621 00 1040
150 621 00 747 152 630 00 930 154 623 00 1070
150 622 00 772 152 631 00 955 154 625 00 1100
150 623 00 797 152 632 00 980 154 628 00 1140
150 624 00 822 152 633 00 1005 154 629 00 1160
150 625 00 847 152 635 00 1030 154 630 00 1190
150 627 00 872 152 636 00 1060 154 631 00 1220
150 628 00 897 152 637 00 1071 154 632 00 1240
150 629 00 922 152 638 00 1090 154 634 00 1265
150 630 00 947 152 640 00 1130 154 635 00 1290
150 631 00 972 152 641 00 1150 154 637 00 1315
150 632 00 997 152 643 00 1180 154 639 00 1340
150 633 00 1022 152 645 00 1210 154 640 00 1360
150 635 00 1052 152 646 00 1230 154 642 00 1390
150 636 00 1082 152 647 00 1255 154 644 00 1412
150 638 00 1102 152 648 00 1280 154 646 00 1440
150 639 00 1142 152 649 00 1300 154 647 00 1462
150 641 00 1172 152 651 00 1330 154 648 00 1490
150 643 00 1202 152 652 00 1350 154 649 00 1513
150 645 00 1247 152 654 00 1405 154 650 00 1540
150 647 00 1272 152 655 00 1430 154 651 00 1565
150 648 00 1292 152 657 00 1480 154 652 00 1590
150 649 00 1317 152 658 00 1505 154 653 00 1615
150 651 00 1342 152 659 00 1530 154 654 00 1640
150 652 00 1393 152 660 00 1555 154 655 00 1665
150 654 00 1422 152 663 00 1605 154 656 00 1690
150 655 00 1472 152 664 00 1630 154 657 00 1716
150 657 00 1497  152 665 00 1655 154 658 00 1740
150 658 00 1522 152 666 00 1680 154 663 00 1840
150 659 00 1572 152 667 00 1706 154 668 00 1940
150 661 00 1622 152 668 00 1730 154 673 00 2040
150 665 00 1673 152 669 00 1755 154 676 00 2100
150 666 00 1697 152 670 00 1780 154 679 00 2160
150 667 00 1722 152 671 00 1805 154 681 00 2240
150 668 00 1772 152 672 00 1830 154 682 00 2280
150 670 00 1822 152 674 00 1884 154 686 00 2400
150 671 00 1872 152 675 00 1930 154 689 00 2490
150 672 00 1922 152 676 00 1960 154 691 00 2540
150 675 00 2022 152 677 00 2030 154 692 00 2580
150 677 00 2142 152 679 00 2150 154 694 00 2690
150 679 00 2262 152 681 00 2270 154 695 00 3040
150 681 00 2382 152 683 00 2390 154 696 00 3190
150 682 00 2522 152 685 00 2530 154 697 00 3590

SPZ 0,074
SPA 0,123
Z (10) 0,064
A (13) 0,109
B (17) 0,180

38° +-2°
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h

38° +-2°

b
h

Maße in mm/Keilwinkel ca. 38º
Normgröße SPZ SPA
Breite b 9,7 12,7
Höhe h 8 10
Breite u 4,2 5,8
Kleinster mittl. Scheiben-Ø 63 90

Umrechnungstabelle für Außen- (LA) und Richtlänge (LR).
Normgröße SPZ SPA
LA = LR + mm 13 18

Endlose Schmalkeilriemen DIN 7753

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 150 816 00, Schmalkeilriemen Profil SPZ, LR 630 mm

Maße in mm/Keilwinkel ca. 38º
ISO-Kurzzeichen Z A B
Breite b 10 13 17
Höhe h 6 8 11
Breite u 5,9 7,5 9,4
Kleinster mittl. Scheiben-Ø 50 75 125

Umrechnungstabelle für Richt- und äußere Längen.
Normprofil 10 13 17
Innenlänge = Richtlänge - mm (ca.-Wert) 22 30 40
Äußere Länge = Innenlänge + mm (ca.-Wert) 35 50 65

Endlose Normkeilriemen DIN 2215

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 150 602 00, Keilriemen Profil Z, Richtlänge 397 mm

              Profil SPZ (9,7)                                 Profil SPA (12,7)
Artikel-Nr.                Richtlänge         Artikel-Nr.                        Richtlänge
                                    (LR)                                                          (LR)
                                    mm                                                          mm

        Profil Z (10)                  Profil A (13)                      Profil B (17)
Artikel-Nr.       Richt-      Artikel-Nr.           Richt-     Artikel-Nr.           Richt-
                      länge                                 länge                                länge
                       mm                                   mm                                  mm

Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese 
auf Vorspannung gebracht werden. Nach 
einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist 
ein Nachspannen erforderlich.

Bei einer Dauertemperatur von über 60º 
haben normale Keilriemen eine geringe 
Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien 
sollten vom Antrieb ferngehalten werden, 
da sie die normalen Keilriemen zerstören. 
Zwischenlängen sind auf Anfrage lieferbar.

WichtigMetergewicht

Profil kg/m

* Flankenoffen.  Änderung vorbehalten.


