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232 110 12 12 25 35 30 20 22 10 5,9 0,17
232 110 13 13 25 37,5 32,5 20 25 10 6,7 0,21
232 110 14 14 25 40 35 20 28 10 7,6 0,25
232 110 15 15 25 42,5 37,5 20 30 10 8,3 0,30
232 110 16 16 25 45 40 20 32 12 8,9 0,33
232 110 17 17 25 47,5 42,5 20 35 12 9,2 0,38
232 110 18 18 25 50 45 20 35 12 10,4 0,42
232 110 19 19 25 52,5 47,5 20 35 12 11,9 0,45
232 110 20 20 25 55 50 20 40 12 13,4 0,54
232 110 21 21 25 57,5 52,5 20 40 14 15,1 0,56
232 110 22 22 25 60 55 20 45 14 16,9 0,66
232 110 23 23 25 62,5 57,5 20 45 14 18,7 0,70
232 110 24 24 25 65 60 20 45 14 20,8 0,74
232 110 25 25 25 67,5 62,5 20 50 14 22,8 0,85
232 110 26 26 25 70 65 20 50 14 25,0 0,90
232 110 27 27 25 72,5 67,5 20 50 14 27,3 0,95
232 110 28 28 25 75 70 20 50 14 29,6 1,00
232 110 29 29 25 77,5 72,5 20 50 14 32,7 1,06
232 110 30 30 25 80 75 20 55 14 34,9 1,18
232 110 31 31 25 82,5 77,5 20 55 16 37,5 1,22
232 110 32 32 25 85 80 20 55 16 40,6 1,28
232 110 33 33 25 87,5 82,5 20 55 16 43,8 1,34
232 110 34 34 25 90 85 20 55 16 46,7 1,41
232 110 35 35 25 92,5 87,5 20 60 16 50,2 1,54
232 110 36 36 25 95 90 20 60 16 53,3 1,61
232 110 37 37 25 97,5 92,5 20 60 16 54,9 1,68
232 110 38 38 25 100 95 20 60 16 60,8 1,75
232 110 39 39 25 102,5 97,5 20 60 16 65,3 1,83
232 110 40 40 25 105 100 20 70 16 71,2 2,06
232 110 41 41 25 107,5 102,5 20 70 16 77,4 2,14
232 110 42 42 25 110 105 20 70 16 82,2 2,22
232 110 43 43 25 112,5 107,5 20 70 16 92,4 2,30
232 110 44 44 25 115 110 20 70 16 96,6 2,38
232 110 45 45 25 117,5 112,5 20 70 16 100 2,47
232 110 46 46 25 120 115 20 70 20 107 2,52
232 110 47 47 25 122,5 117,5 20 80 20 114 2,80
232 110 48 48 25 125 120 20 80 20 120 2,88
232 110 49 49 25 127,5 122,5 20 80 20 128 2,98
232 110 50 50 25 130 125 20 80 20 135 3,07
232 110 51 51 25 132,5 127,5 20 80 20 143 3,17
232 110 52 52 25 135 130 20 90 20 149 3,48
232 110 53 53 25 37,5 132,5 20 90 20 156 3,58
232 110 54 54 25 140 135 20 90 20 165 3,68
232 110 55 55 25 142,5 137,5 20 90 20 173 3,78
232 110 56 56 25 145 140 20 100 20 181 4,13
232 110 57 57 25 147,5 142,5 20 100 20 190 4,23
232 110 58 58 25 150 145 20 100 20 199 4,34
232 110 59 59 25 152,5 147,5 20 100 20 208 4,46
232 110 60 60 25 155 150 20 100 20 217 4,57
232 110 70 70 25 180 175 20 100 20 324 5,74
232 110 90 90 25 230 225 20 120 25 348 9,24
232 111 00 100 25 255 250 20 120 25 378 11,20
232 111 20 120 25 305 300 20 120 25 438 15,19

242 110 18 18 25 50 45 12 10,4 0,28
242 110 20 20 25 55 50 12 13,4 0,36
242 110 22 22 25 60 55 14 16,9 0,43
242 110 24 24 25 65 60 14 20,8 0,51
242 110 25 25 25 67,5 62,5 14 22,8 0,56
242 110 30 30 25 80 75 14 34,9 0,82
242 110 40 40 25 105 100 16 71,2 1,47
242 110 48 48 25 125 120 20 120 2,12
242 110 50 50 25 130 125 20 135 2,30
242 110 60 60 25 155 150 20 217 3,34
242 110 65 65 25 167,5 162,5 20 286 3,99
242 110 70 70 25 180 175 20 324 4,64
242 110 72 72 25 185 180 20 332 4,91
242 110 75 75 25 192,5 187,5 20 338 5,33
242 110 76 76 25 195 190 20 340 5,48
242 110 80 80 25 205 200 25 342 6,04
242 110 85 85 25 217,5 212,5 25 346 6,84
242 110 90 90 25 230 225 25 348 7,68
242 110 95 95 25 242,5 237,5 25 361 8,57
242 111 00 100 25 255 250 25 378 9,51
242 111 10 110 25 280 275 25 408 11,53
242 111 14 114 25 290 285 25 419 12,39
242 111 20 120 25 305 300 25 438 13,74
242 111 27 127 25 322,5 317,5 25 453 15,40
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Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5  Zahnbreite b = 25 mm, gefräste Zähne, gerade verzahnt 

Werkstoff: C45. 
Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20º.

Werkstoff: C45. 
Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20º.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 232 110 12, Stirnrad, C45, Modul 2,5, 12 Zähne Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 242 110 18, Stirnrad, C45, Modul 2,5, 18 Zähne

Artikel-Nr. Zähne- b da d NL ND BH7 zul. MD* Gewicht
mit Nabe zahl mm mm mm mm mm mm Nm kg

Artikel-Nr. Zähne- b da d BH7 zul. MD* Gewicht
ohne Nabe zahl mm mm mm mm Nm kg

* Berechnungsgrundlagen siehe Seite 235.

Stirnzahnräder 
gehärtet 
Seite

Fertigbearbeitung im
24-Stunden-Service möglich.

Sonderanfertigungen und
Zeichnungsteile auf Anfrage.


