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233 990 12 12 25 42 36 15 25 12 4,3 210
233 990 14 14 25 48 42 15 25 12 5,4 280
233 990 15 15 25 51 45 15 35 12 6,0 378
233 990 16 16 25 54 48 15 35 12 6,5 410
233 990 18 18 25 60 54 15 45 12 7,6 586
233 990 20 20 25 66 60 15 45 15 9,8 670
233 990 22 22 25 72 66 15 45 15 12,2 780
233 990 24 24 25 78 72 15 50 15 15,0 957
233 990 25 25 25 81 75 15 50 15 16,6 1019
233 990 26 26 25 84 78 15 50 15 18,2 1080
233 990 28 28 25 90 84 15 50 20 21,6 1190
233 990 30 30 25 96 90 15 50 20 25,4 1355
233 990 35 35 25 111 105 15 60 20 33,9 1904
233 990 36 36 25 114 108 15 60 20 36,8 2000
233 990 40 40 25 126 120 20 70 20 49,7 2670
233 990 45 45 25 141 135 20 70 20 65,5 3263
233 990 48 48 25 150 144 20 80 20 77,6 3841
233 990 50 50 25 156 150 20 80 20 88,0 4101
233 990 60 60 25 186 180 20 90 20 149,2 5830

234 990 12 12 30 56 48 20 35 15 9,8 480
234 990 14 14 30 64 56 20 40 15 12,4 680
234 990 15 15 30 68 60 20 40 15 13,8 760
234 990 16 16 30 72 64 20 40 20 14,7 800
234 990 18 18 30 80 72 20 50 20 17,5 1110
234 990 20 20 30 88 80 20 50 20 22,6 1330
234 990 24 24 30 104 96 20 60 20 35,0 1980
234 990 25 25 30 108 100 20 60 20 40,0 2120
234 990 28 28 30 120 112 20 60 20 49,0 2580
234 990 30 30 30 128 120 20 70 20 60,0 3080
234 990 35 35 30 148 140 20 70 25 85,0 3970
234 990 40 40 30 168 160 20 80 25 125,0 5270
234 990 45 45 30 188 180 20 80 25 176,0 6520
234 990 48 48 30 200 192 20 100 25 214,0 7780
234 990 50 50 30 208 200 20 100 25 240,0 8360
234 990 60 60 30 248 240 20 100 25 382,0 11500
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Stirnzahnräder aus Edelstahl (rostfrei) mit einseitiger Nabe, gefräste Zähne, gerade verzahnt 

Modul 3     Zahnbreite b = 25 mm

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 233 990 12, Stirnrad, Edelstahl, Modul 3, 12 Zähne

Artikel-Nr. Zähne- b da d NL ND BH7 zul. MD* Gewicht
 zahl mm mm mm mm mm mm Nm  g

Modul 4     Zahnbreite b = 30 mm

Artikel-Nr. Zähne- b da d NL ND BH7 zul. MD* Gewicht
 zahl mm mm mm mm mm mm Nm  g

Stirnzahnräder rostfrei Modul 1,59 und 3,18  Seite
Zahnstangen rostfrei eckig  Seite
Zahnstangen rostfrei rund  Seite

* Berechnungsgrundlagen siehe Seite 235.

Fertigbearbeitung im
24-Stunden-Service möglich.

Sonderanfertigungen und
Zeichnungsteile auf Anfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). 

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. 
Eingriffswinkel 20º.


