Kegelrider aus Stahl mit geraden Zihnen, Ubersetzung 1:1

Werkstoff: bis Modul 2:  11SMn30+SH (1.0715).

ab Modul 2,5: C45. »\
Verzahnungsqualitdt 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2). 222%

Zahne bis Modul 5 ballig gefrdst, ab Modul 6 gerade gehobelt. ) S IR
Nicht gehdértet - nicht geldppt.
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Bestellangaben: z.B.: @d,
1 Paar Kegelrader Ubersetzung 1:1 Mod. 0,5 Zz. 20 = 2 Stck. Art.-Nr. 360 211 00
Ubersetzung 1:1
Artikel-Nr. Modul  Zdhne-  dj d ND NL Ly L S b BH7 E zul. MD*  Gewicht
zahl mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm g
360 211 00 05 20 10,7 10 8 4 7,0 7,0 5,0 3 4 9,7 0,011 1
360 215 00 05 24 12,7 12 8 4 6,4 7,0 5,0 3 4 10,7 0,018 3
360 220 00 05 30 15,7 15 10 4 75 85 6,6 3 4 13,7 0,032 4
360 223 00 05 36 18,7 18 12 5 9,0 101 8,0 3 4 16,7 0,050 10
360 226 00 05 40 20,7 20 12 5 8,5 95 75 3 4 171 0,064 10
360 232 00 05 50 25,7 25 14 5 85 95 75 3 4 19,6 0,108 16
360 503 00 1 12 13,0 12 10 6,2 7,95 9,6 77 3 5 13,2 0,035 3
360 507 00 1 16 17,4 16 14 7 10 11,2 8,7 4 5 16 0,052 9
360 510 00 1 19 20,4 19 15 65 10 11,8 9,2 4 5 18 0,085 14
360 511 00 1 20 21,4 20 16 6,1 10 11,4 88 4 5 18,1 0,138 15
360 513 00 1 22 23,4 22 18 7 11 12,8 9,7 4,7 5 20 0,158 22
360 518 00 1 26 27,4 26 22 7 12 13,4 9,7 55 5 22 0,193 35
360 520 00 1 30 314 30 22 7 14 16,0 1,7 6,4 5 26 0,29 50
360 526 00 1 40 41,4 40 30 10 18 19,8 15,7 6,0 8 35 0,55 111
360 707 00 15 16 26,1 24 20 11 15 173 14,1 51 8 25 0,18 32
360711 00 15 20 321 30 22 9 15 17,2 131 6,4 8 27 0,34 47
360 713 00 15 22 351 33 20 8 15 171 12,6 7,0 8 28 0,44 50
360 716 00 15 25 39,6 375 25 8 15 17,6 123 8,0 10 30 0,62 70
360 720 00 15 30 471 45 30 12 20 219 15,6 9,6 10 37 1,01 135
360 726 00 15 40 62,1 60 40 12 25 27,7 19,1 12,7 15 48 2,46 310
361 007 00 2 16 34,8 32 25 115 18 20,7 16,4 6,8 10 31 0,45 66
361 011 00 2 20 42,8 40 30 10 17 19,9 14,4 85 10 33 0,84 104
361013 00 2 22 46,8 44 30 10 19 21,0 15,4 9.3 10 36 1,08 130
361 016 00 2 25 52,8 50 35 8 19 214 14,4 10,6 10 38 1,50 182
361 020 00 2 30 62,8 60 40 12 25 269 18,4 12,7 15 47 2,45 306
361 026 00 2 40 82,8 80 50 15 31 337 234 15,2 20 62 16,3 660
361 107 00 25 16 43,7 40 30 10 21 23,8 16,8 11 10 35 2,6 120
361 109 00 25 18 48,7 45 30 10 22 25,0 17,4 12 10 38 3,6 150
361111 00 25 20 53,7 50 35 10 22 259 16,9 14 10 40 4.9 210
361 113 00 25 22 58,7 55 30 10 24 271 173 15 10 43 6,3 240
361 116 00 25 25 66,2 62,5 45 10 25 28,8 17,6 17 15 47 9.3 370
361 120 00 25 30 78,7 75 50 12 29 32,7 19,3 20 15 55 16,3 560
361 126 00 25 40 103,6 100 60 14 31 354 21,8 20 25 70 33,6 1100
361 407 00 3 16 52,4 48 40 12 24 27,7 18,2 15 10 40 4,6 240
361 409 00 3 18 58,4 54 40 10 25 28,1 17.2 17 10 42 6,4 280
361411 00 3 20 64,4 60 40 10 26 295 17,2 19 15 45 87 320
361 413 00 3 22 70,4 66 40 8 27 30,2 17,2 20 15 48 11,6 410
361 416 00 3 25 79,4 75 50 10 28 319 16,7 23 15 52 17,3 490
361 420 00 3 30 94,4 90 50 12 35 38,8 22,2 25 20 65 29,2 950
361426 00 3 40 124,4 120 60 15 35 391 22,2 25 25 80 60,7 1600
361 807 00 4 16 70,0 64 50 11 29 329 21,0 19 20 50 111 420
361 809 00 4 18 78,0 72 50 16 36 41,0 27,0 22 20 60 15,6 640
361 811 00 4 20 859 80 50 16 39 435 28,0 24 20 65 20,8 810
361 813 00 4 22 93,9 88 50 12 37 40,9 24,0 26 20 65 27,9 940
361 816 00 4 25 105,9 100 60 12 38 42,7 23,0 30 20 70 419 1400
361 820 00 4 30 1259 120 60 18 42 47,9 27,9 30 25 85 67,5 2000
361 826 00 4 40 1658 160 80 20 48 53,2 329 30 30 110 138,0 4200
362 107 00 5 16 87,4 80 60 12 36 415 25,7 25 20 62 22,2 860
362 109 00 5 18 97,4 90 60 12 37 42,2 237 29 20 65 30,7 1050
362 111 00 5 20 107,4 100 60 12 39 44,4 23,7 32 25 70 42,7 1300
362 113 00 5 22 1175 110 70 12 43 485 25,7 35 25 77 57,5 1840
362 116 00 5 25 1324 125 70 12 42 475 21,2 40 30 80 85,8 2140
362 120 00 5 30 1574 150 70 12 44 51,3 24,7 40 30 96 1395 3520
362 126 00 5 40 207,3 200 90 20 52 60 329 40 35 1281  288,0 7060
367 309 00 6 18 116,5 108 60 15 44 53,6 313 35 25 81,0 54,8 1770
367 311 00 6 20 1285 120 70 15 44 5315 27,8 40 30 83,4 76,3 2190
367 316 00 6 25 1585 150 75 15 51 60 26,7 50 30 973 1534 3790
367 320 00 6 30 1885 180 90 15 51 60 26,4 50 35 1121 250,6 5810
367 326 00 6 40 2485 240 100 20 58 67 329 50 40 1486 5550 11600
367 711 00 8 20 1713 160 90 15 52 62 2920 50 40 1033 181,6 4560

*Berechnungsgrundlagen siehe Seite 316.
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