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30302-MAE 15 42 14,25 15,7 14,0 12.600 98
30203-MAE 17 40 13,25 13,3 13,0 12.600 81
30303-MAE 17 47 15,25 19,7 17,5 11.200 133
32004X-MAE 20 42 15 16,9 18,9 11.200 102
30204-MAE 20 47 15,25 19,3 19,6 10.500 127
30304-MAE 20 52 16,25 23,9 22,8 9.800 179
32005X-MAE 25 47 15 18,9 22,8 9.800 118
30205-MAE 25 52 16,25 21,6 23,5 9.100 156
30305-MAE 25 62 18,25 31,2 30,1 8.400 273
32006X-MAE 30 55 17 25,1 30,8 8.400 177
30206-MAE 30 62 17,25 28,1 30,8 7.700 236
30306-MAE 30 72 20,75 39,3 39,2 7.000 411
32007X-MAE 35 62 18 34,3 37,8 7.700 231
30207-MAE 35 72 18,25 35,8 39,2 6.650 344
30307-MAE 35 80 22,75 50,5 51,5 6.300 527
32008X-MAE 40 68 19 37,0 49,7 6.650 282
30208-MAE 40 80 19,75 43,1 47,6 5.950 434
30308-MAE 40 90 25,25 60,1 66,5 5.600 757
32009X-MAE 45 75 20 40,8 56,0 5.950 354
30209-MAE 45 85 20,75 46,2 53,6 5.600 502
30309-MAE 45 100 27,25 75,6 84,0 4.900 1010
32010X-MAE 50 80 20 42,4 61,6 5.600 389
30210-MAE 50 90 21,75 53,6 64,1 5.250 566
30310-MAE 50 110 29,25 100,1 98,0 4.410 1320
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Kegelrollenlager MÄDLER®, einreihig, Innendurchmesser 15 bis 50 mm

Werkstoff:  Wälzlagerstahl.

•  Standard-Kegelrollenlager in hoher Qualität.
•  Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- 
    und Axialbelastung.
•  Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
•  Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird 
    getrennt montiert. 

 Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und weitere Größen auf Anfrage.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 30302-MAE, Kegelrollenlager  

Hauptabmessungen Tragzahlen radial Grenz-
Artikel-Nr. d D T Ausführung dyn.C stat.Co Drehzahl Gewicht
(Bezeichnung) mm mm mm kN kN min-1 g

Nachsetzzeichen:
X = Hauptabmessung angepasst an ISO.
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