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646 995 06 646 996 06 6 22** 12 13** 27** 13 9 32 23** 3,4 M4 275 248 50 646 998 06 646 999 06
646 995 08 646 996 08 8 24 15 14** 27 13 9 32 23** 3,4 M4 402 327 50 646 998 08 646 999 08
646 995 10 646 996 10 10 26 17 16 33** 16 11 40** 29** 4,3 M5 480 382 80 646 998 10 646 999 10
646 995 12 646 996 12 12 28 19 17 33 16 11 40 29 4,3 M5 570 469 90 646 998 12 646 999 12
646 995 14 646 996 14 14 28 21 18 36,5 18 11 43 34 4,3 M5 582 488 100 646 998 14 646 999 14
646 995 16 646 996 16 16 30 24 19 38 18 11 45 34 4,3 M5 763 580 100 646 998 16 646 999 16
646 995 20 646 996 20 20 30 28 23 45 22 13 53 40 5,3 M6 951 736 140 646 998 20 646 999 20
646 995 25 646 996 25 25 40 35 27 54 26 18 62 48 6,6 M8 1738 1435 250 646 998 25 646 999 25
646 995 30 646 996 30 30 50 40 30 60 29 18 67 53 6,6 M8 2583 2484 370 646 998 30 646 999 30
646 995 40 646 996 40 40 60 52 39 76 38 22 87 69 8,4 M10 4510 4140 740 646 998 40 646 999 40
646 995 50 646 996 50 50 70 62 47 92 46 26 103 82 10,5 M12 5699 5796 1190 646 998 50 646 999 50

646 998 03 646 999 03 3 7 10 4 49 40 0,7
646 998 04 646 999 04 4 8 12 4 62 55 1
646 998 05 646 999 05 5 10 15 4 139 119 2
646 998 06 646 999 06 6 12 22 4 275 248 6
646 998 08 646 999 08 8 15 24 4 402 327 7
646 998 10 646 999 10 10 17 26 5 480 382 11
646 998 12 646 999 12 12 19 28 5 570 469 12
646 998 14 646 999 14 14 21 28 5 582 488 14
646 998 16 646 999 16 16 24 30 5 763 580 18
646 998 20 646 999 20 20 28 30 6 951 736 21
646 998 25 646 999 25 25 35 40 7 1738 1435 47
646 998 30 646 999 30 30 40 50 8 2583 2484 70
646 998 40 646 999 40 40 52 60 8 4510 4140 130
646 998 50 646 999 50 50 62 70 9 5699 5796 180
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Artikel-Nr.      Artikel-Nr.                                                                                                                             Tragzahlen     Gewicht     Ersatz-Linearkugellager
mit Deck-            mit             Fw        A        Da       H±0,02   H1      H2       H3       L          J        N         Nl*     Cdyn.    stat.Co         mit              mit    
scheiben        Dichtungen       mm    mm     mm     mm     mm     mm     mm     mm     mm    mm      mm       N  N         g       Deckscheiben  Dichtungen

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem 
rostfreien Linear lager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualität. 

Mit Deckscheiben oder integrierten Doppellippen dichtungen. 
Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 646 995 06, Linearkugellagereinheit KG-1, Innen-Ø 6 mm, mit Deckscheiben, rostfrei

Die Lager sind einbaufertig gefettet.

Empfohlene Wellentoleranz h6.

Wellenstahl Seite 539. Wellenböcke Seite 541.

Linearkugellagereinheiten KG-1 ISO-Reihe 1, mit einem Premium-Linearkugellager, Edelstahl

Rostfreie Linearkugellager Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-
Qualität.

Extrem geringes Querschnitt-Verhältnis ermöglicht raumsparende 
und kostengünstige Linearlagerungen. Einfach zu montieren und 
selbsthaltend im Gehäuse. Bei sachgerechter Gehäusebohrung 

Linearkugellager KB-1 ISO-Reihe 1, Premium, Edelstahl

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 646 998 03, Linearkugellager KB-1, Innen-Ø 3 mm, mit Deckscheiben, rostfrei

wird keine axiale Fixierung benötigt. Wahlweise mit 
Deckscheiben oder integrierten Doppellippendichtungen. 
Bis Innen-Ø 5mm müssen die Lager vor der Montage befettet 
werden. Ab Innen-Ø 6mm sind die Lager einbaufertig gefettet. 

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

* Auf rostfreien Wellen X90. Wellenstahl Seite 539.
Wellenböcke Seite 541.

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Fw D C Anzahl                     Tragzahlen*  Gewicht
mit Deck- mit     Kugelreihen Cdyn. stat. C0 
scheiben Dichtungen mm mm mm  N N g

* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.
** Maß abweichend zu DIN ISO 13012-1. 


