
570 ®

646 912 00 12 32 22 16 32 25 13 73 85 42 5,3 M6 2850 3250 492
646 916 00 16 36 26 18 36 29 13 88 100 54 5,3 M6 3450 3450 744
646 920 00 20 45 32 23 46 37,5 18 115 130 72 6,6 M8 5200 5500 1680
646 925 00 25 58 40 28 56 45 22 140 160 88 8,4 M10 7650 8150 3022
646 930 00 30 68 47 32 64 50,5 26 158 180 96 10,5 M12 12200 12900 4270
646 940 00 40 80 62 40 80 64 34 202 230 122 13,5 M16 20800 20800 8380
646 950 00 50 100 75 48 96 80 34 250 280 152 13,5 M16 30000 28000 14990

646 912 01 12 32 22 18 30 23,4 13 73 85 42 5,3 M6 7,6 78 2850 3250 426
646 916 01 16 36 26 22 35 28,4 13 88 100 54 5,3 M6 10,4 78 3450 3450 698
646 920 01 20 45 32 25 42 33,5 18 115 130 72 6,6 M8 10,8 60 5200 5500 1420
646 925 01 25 58 40 30 51 40 22 140 160 88 8,4 M10 13,2 60 7650 8150 2572
646 930 01 30 68 47 35 60 46,5 26 158 180 96 10,5 M12 14,2 50 12200 12900 3790
646 940 01 40 80 62 45 77 61 34 202 230 122 13,5 M16 18,7 50 20800 20800 7800
646 950 01 50 100 75 55 93 77 34 250 280 152 13,5 M16 23,6 50 30000 28000 13960
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Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit vier geschlos-
senen Linearlagern der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität. Mit 
selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und 
Doppellippendichtungen.

Quadro-Linearkugellagereinheiten KGQ-3 ISO-Reihe 3, mit geschlossenen Premium-Linearkugellagern

Die Lager sind einbaufertig gefettet.
Empfohlene Wellentoleranz h6.

Ersatz-Linearkugellager siehe Seite 551.

                          Tragzahlen
Artikel-Nr. Fw C Da H±0,02 H1 H2 H3 J L L1 N NI* dyn. C stat. C0 Gewicht
geschlossen mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N g

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 646 912 00, Linearkugellagereinheit KGQ-3, Innen-Ø 12 mm

* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

 Wellenstahl Seite 539. Wellenböcke Seite 549.

Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit vier offenen
Linearlagern der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität. Mit selbst-
tätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und 
Doppellippendichtungen.

Quadro-Linearkugellagereinheiten KGQ-3-O ISO-Reihe 3, mit offenen Premium-Linearkugellagern

Die Lager sind einbaufertig gefettet.
Empfohlene Wellentoleranz h6.

Ersatz-Linearkugellager siehe Seite 551.

                           Tragzahlen
Artikel-Nr. Fw C Da H±0,02 H1 H2 H3 J L L1 N NI* E α Cdyn. stat. C0 Gewicht
offen mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Grad N N g

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 646 912 01, Linearkugellagereinheit KGQ-3-O, Innen-Ø 12 mm

* Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

Wellenstahl mit Wellenunterstützung Seite 540.


