
710 ®

653 723 00        - M3 12 6 7,5 2,5 3
653 724 00 653 997 24 M4 16 8 9,5 3,5 7
653 725 00 653 997 25 M5 20 10 11,5 4 13
653 726 00 653 997 26 M6 24 12 15 5 23
653 728 00 653 997 28 M8 30 16 18 6 44
653 730 00 653 997 30 M10 36 20 23 8 84
653 732 00        - M12* 40 22 25 10 118

653 743 00        - M3 12 6 3 2,5 2
653 744 00 653 997 44 M4 16 8 4 3,5 5
653 745 00 653 997 45 M5 20 10 5 4 10
653 746 00 653 997 46 M6 24 12 6 5 18
653 748 00 653 997 48 M8 30 16 8 6 35
653 750 00 653 997 50 M10 36 20 10 8 61
653 752 00        - M12* 40 22 12 10 92

653 705 00 653 997 05 M5 20 14 15 12 8 5 15
653 706 00 653 997 06 M6 24 16 18 14 10 6 27
653 708 00 653 997 08 M8 30 20 24 17 12 7 40
653 710 00 653 997 10 M10 36 28 30 20 14 8 85
653 712 00 653 997 12 M12 40 32 34 24 16 10 132
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Hohe Rändelmuttern DIN 466

Artikel-Nr. Artikel-Nr. d1 d2 d3 h k Gewicht
Stahl Edelstahl mm mm mm  mm mm g

Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse 5, 
 sichtbare Planfläche feingedreht, brüniert.

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A),
 sichtbare Planfläche feingedreht,    
 matt gestrahlt.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 653 723 00, hohe Rändelmutter DIN 466, M3

* Nicht Bestandteil der DIN.

Flache Rändelmuttern DIN 467

Artikel-Nr. Artikel-Nr. d1 d2 d3 h k Gewicht
Stahl Edelstahl mm mm mm  mm mm g

Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse 5, 
 sichtbare Planfläche feingedreht, brüniert.

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A),
 sichtbare Planfläche feingedreht, 
 matt gestrahlt.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 653 743 00, flache Rändelmutter DIN 466, M3

* Nicht Bestandteil der DIN.

Rändelmuttern DIN 6303

Werkstoff: Stahl brüniert.

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Ohne Stiftloch.

Artikel-Nr. Artikel-Nr. d1 d2 d3 d4 h k t Gewicht
Stahl Edelstahl mm mm mm  mm mm mm mm g

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 653 705 00, Rändelmutter DIN 6303, M5


