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653 110 10 653 110 10A2 1,0 10 0,9 0,8 3 1,8 3,5 - 4,5 3 - 4 8
653 110 12 653 110 12A2 1,0 12 0,9 0,8 3 1,8 3,5 - 4,5 3 - 4 9
653 110 16 653 110 16A2 1,0 16 0,9 0,8 3 1,8 3,5 - 4,5 3 - 4 12
653 110 20 653 110 20A2 1,0 20 0,9 0,8 3 1,8 3,5 - 4,5 3 - 4 16
653 110 25 653 110 25A2 1,0 25 0,9 0,8 3 1,8 3,5 - 4,5 3 - 4 21
653 112 10 653 112 10A2 1,2 10 1,0 1,25 3 2,0 4,5 - 5,5 4 - 5 10
653 112 12 653 112 12A2 1,2 12 1,0 1,25 3 2,0 4,5 - 5,5 4 - 5 11
653 112 16 653 112 16A2 1,2 16 1,0 1,25 3 2,0 4,5 - 5,5 4 - 5 15
653 112 20 653 112 20A2 1,2 20 1,0 1,25 3 2,0 4,5 - 5,5 4 - 5 20
653 112 25 653 112 25A2 1,2 25 1,0 1,25 3 2,0 4,5 - 5,5 4 - 5 26
653 112 32 653 112 32A2 1,2 32 1,0 1,25 3 2,0 4,5 - 5,5 4 - 5 32
653 116 12 653 116 12A2 1,6 12 1,4 1,25 3,2 2,8  5,5 - 7 5 - 6 21
653 116 16 653 116 16A2 1,6 16 1,4 1,25 3,2 2,8  5,5 - 7 5 - 6 27
653 116 20 653 116 20A2 1,6 20 1,4 1,25 3,2 2,8  5,5 - 7 5 - 6 35
653 116 25 653 116 25A2 1,6 25 1,4 1,25 3,2 2,8  5,5 - 7 5 - 6 39
653 116 32 653 116 32A2 1,6 32 1,4 1,25 3,2 2,8  5,5 - 7 5 - 6 48
653 120 10 653 120 10A2 2,0 10 1,8 1,25 4 3,6  7 - 9 6 - 8 40
653 120 16 653 120 16A2 2,0 16 1,8 1,25 4 3,6  7 - 9 6 - 8 52
653 120 20 653 120 20A2 2,0 20 1,8 1,25 4 3,6  7 - 9 6 - 8 60
653 120 25 653 120 25A2 2,0 25 1,8 1,25 4 3,6  7 - 9 6 - 8 70
653 120 32 653 120 32A2 2,0 32 1,8 1,25 4 3,6  7 - 9 6 - 8 90
653 120 36 653 120 36A2 2,0 36 1,8 1,25 4 3,6  7 - 9 6 - 8 80
653 120 40 653 120 40A2 2,0 40 1,8 1,25 4 3,6  7 - 9 6 - 8 110
653 120 50 653 120 50A2 2,0 50 1,8 1,25 4 3,6  7 - 9 6 - 8 123
653 125 20 653 125 20A2 2,5 20 2,3 1,25 5 4,6  9 - 11 8 - 9 38
653 125 25 653 125 25A2 2,5 25 2,3 1,25 5 4,6  9 - 11 8 - 9 112
653 125 32 653 125 32A2 2,5 32 2,3 1,25 5 4,6  9 - 11 8 - 9 142
653 125 36 653 125 36A2 2,5 36 2,3 1,25 5 4,6  9 - 11 8 - 9 152
653 125 40 653 125 40A2 2,5 40 2,3 1,25 5 4,6  9 - 11 8 - 9 168
653 125 50 653 125 50A2 2,5 50 2,3 1,25 5 4,6  9 - 11 8 - 9 197
653 132 20 653 132 20A2 3,2 20 2,9 1,6 6,4 5,8  11 - 14 9 - 12 150
653 132 25 653 132 25A2 3,2 25 2,9 1,6 6,4 5,8  11 - 14 9 - 12 170
653 132 32 653 132 32A2 3,2 32 2,9 1,6 6,4 5,8  11 - 14 9 - 12 215
653 132 36 653 132 36A2 3,2 36 2,9 1,6 6,4 5,8  11 - 14 9 - 12 225
653 132 40 653 132 40A2 3,2 40 2,9 1,6 6,4 5,8  11 - 14 9 - 12 250
653 132 50 653 132 50A2 3,2 50 2,9 1,6 6,4 5,8  11 - 14 9 - 12 300
653 132 63 653 132 63A2 3,2 63 2,9 1,6 6,4 5,8  11 - 14 9 - 12 363
653 140 20 653 140 20A2 4,0 20 3,7 2 8 7,4  14 - 20 12 - 17 270
653 140 25 653 140 25A2 4,0 25 3,7 2 8 7,4  14 - 20 12 - 17 320
653 140 32 653 140 32A2 4,0 32 3,7 2 8 7,4  14 - 20 12 - 17 380
653 140 36 653 140 36A2 4,0 36 3,7 2 8 7,4  14 - 20 12 - 17 420
653 140 40 653 140 40A2 4,0 40 3,7 2 8 7,4  14 - 20 12 - 17 409
653 140 50 653 140 50A2 4,0 50 3,7 2 8 7,4  14 - 20 12 - 17 451
653 140 63 653 140 63A2 4,0 63 3,7 2 8 7,4  14 - 20 12 - 17 680
653 140 80 653 140 80A2 4,0 80 3,7 2 8 7,4  14 - 20 12 - 17 880
653 150 25 653 150 25A2 5,0 25 4,6 2 10 9,2  20 - 27 17 - 23 470
653 150 32 653 150 32A2 5,0 32 4,6 2 10 9,2  20 - 27 17 - 23 580
653 150 36 653 150 36A2 5,0 36 4,6 2 10 9,2  20 - 27 17 - 23 690
653 150 40 653 150 40A2 5,0 40 4,6 2 10 9,2  20 - 27 17 - 23 750
653 150 45 653 150 45A2 5,0 45 4,6 2 10 9,2  20 - 27 17 - 23 830
653 150 50 653 150 50A2 5,0 50 4,6 2 10 9,2  20 - 27 17 - 23 900
653 150 63 653 150 63A2 5,0 63 4,6 2 10 9,2  20 - 27 17 - 23 1110
653 150 80 653 150 80A2 5,0 80 4,6 2 10 9,2  20 - 27 17 - 23 1350
653 163 32 653 163 32A2 6,3 32 5,9 2 12,6 11,8  27 - 39 23 - 29 970
653 163 36 653 163 36A2 6,3 36 5,9 2 12,6 11,8  27 - 39 23 - 29 1030
653 163 40 653 163 40A2 6,3 40 5,9 2 12,6 11,8  27 - 39 23 - 29 1080
653 163 50 653 163 50A2 6,3 50 5,9 2 12,6 11,8  27 - 39 23 - 29 1290
653 163 63 653 163 63A2 6,3 63 5,9 2 12,6 11,8  27 - 39 23 - 29 1610
653 163 80 653 163 80A2 6,3 80 5,9 2 12,6 11,8  27 - 39 23 - 29 1960
653 180 50 653 180 50A2 8,0 50 7,5 2 16 15  39 - 56 29 - 44 2490
653 180 63 653 180 63A2 8,0 63 7,5 2 16 15  39 - 56 29 - 44 2880
653 180 80 653 180 80A2 8,0 80 7,5 2 16 15  39 - 56 29 - 44 3640

Splinte DIN EN ISO 1234 (ex DIN 94)

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 653 110 10, Splint Nenngröße 1,0 mm, Länge 10 mm

Werkstoff: Stahl verzinkt. 
 Edelstahl A2. 

Diese Splinte dienen zum Sichern von Bolzen oder Muttern 
auf Schrauben. Nach dem Einstecken werden die spitzen Enden 
des Splints umgebogen. Sie bieten eine hohe Sicherheit gegen 
unbeabsichtigtes Lösen. Achtung: Solche Splinte dürfen nur 
einmal verwendet werden und müssen nach dem Lösen 
unbedingt durch Neuteile ersetzt werden. 

passend zu
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Nenn- Länge l d1 max. a min. b≈ c max. Schraube Bolzen-Ø Gewicht
Verzinkt Edelstahl größe* mm mm mm mm mm mm mm g/100

* Größe der Aufnahmebohrung. 

Anwendungs-
beispiel


