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619 704 004 619 804 004 4 4 M3 7 7 3 2 1,4
619 704 005 619 804 005 4 5 M3 7 7 3 2 1,5
619 704 006 619 804 006 4 6 M3 7 7 3 2 1,6
619 704 008 619 804 008 4 8 M3 7 7 3 2 1,8
619 704 010 619 804 010 4 10 M3 7 7 3 2 2,0
619 704 012 619 804 012 4 12 M3 7 7 3 2 2,2
619 704 016 619 804 016 4 16 M3 7 7 3 2 2,6
619 704 020 - 4 20 M3 7 7 3 2 3,0
619 704 025 - 4 25 M3 7 7 3 2 3,5
619 704 030 - 4 30 M3 7 7 3 2 3,9
619 705 005 619 805 005 5 5 M4 8 9 4 2,5 2,6
619 705 006 619 805 006 5 6 M4 8 9 4 2,5 2,8
619 705 008 619 805 008 5 8 M4 8 9 4 2,5 3,1
619 705 010 619 805 010 5 10 M4 8 9 4 2,5 3,4
619 705 012 619 805 012 5 12 M4 8 9 4 2,5 3,7
619 705 016 619 805 016 5 16 M4 8 9 4 2,5 4,3
619 705 020 619 805 020 5 20 M4 8 9 4 2,5 4,9
619 705 025 619 805 025 5 25 M4 8 9 4 2,5 5,7
619 705 030 619 805 030 5 30 M4 8 9 4 2,5 6,5
619 705 040 - 5 40 M4 8 9 4 2,5 8,0
619 706 010 619 806 010 6 10 M5 9,5 10 4,5 3 5,3
619 706 012 619 806 012 6 12 M5 9,5 10 4,5 3 5,8
619 706 016 619 806 016 6 16 M5 9,5 10 4,5 3 6,7
619 706 020 619 806 020 6 20 M5 9,5 10 4,5 3 7,5
619 706 025 619 806 025 6 25 M5 9,5 10 4,5 3 8,7
619 706 030 619 806 030 6 30 M5 9,5 10 4,5 3 9,8
619 706 035 - 6 35 M5 9,5 10 4,5 3 11
619 706 040 619 806 040 6 40 M5 9,5 10 4,5 3 12
619 706 045 - 6 45 M5 9,5 10 4,5 3 13
619 706 050 619 806 050 6 50 M5 9,5 10 4,5 3 14
619 706 055 - 6 55 M5 9,5 10 4,5 3 15
619 706 060 619 806 060 6 60 M5 9,5 10 4,5 3 16
619 706 065 - 6 65 M5 9,5 10 4,5 3 18
619 706 070 - 6 70 M5 9,5 10 4,5 3 19
619 706 080 - 6 80 M5 9,5 10 4,5 3 21
619 708 016 619 808 016 8 16 M6 11 13 5,5 4 13
619 708 020 619 808 020 8 20 M6 11 13 5,5 4 14
619 708 025 619 808 025 8 25 M6 11 13 5,5 4 16
619 708 030 619 808 030 8 30 M6 11 13 5,5 4 18
619 708 035 - 8 35 M6 11 13 5,5 4 20
619 708 040 619 808 040 8 40 M6 11 13 5,5 4 22
619 708 045 - 8 45 M6 11 13 5,5 4 24
619 708 050 619 808 050 8 50 M6 11 13 5,5 4 26
619 708 055 - 8 55 M6 11 13 5,5 4 28
619 708 060 619 808 060 8 60 M6 11 13 5,5 4 30
619 708 065 - 8 65 M6 11 13 5,5 4 32
619 708 070 - 8 70 M6 11 13 5,5 4 34
619 708 080 - 8 80 M6 11 13 5,5 4 38
619 708 090 - 8 90 M6 11 13 5,5 4 42
619 708 100 - 8 100 M6 11 13 5,5 4 46
619 710 016 619 810 016 10 16 M8 13 16 7 5 22
619 710 020 619 810 020 10 20 M8 13 16 7 5 25
619 710 025 619 810 025 10 25 M8 13 16 7 5 28
619 710 030 619 810 030 10 30 M8 13 16 7 5 31
619 710 035 - 10 35 M8 13 16 7 5 34
619 710 040 619 810 040 10 40 M8 13 16 7 5 37
619 710 045 - 10 45 M8 13 16 7 5 40
619 710 050 619 810 050 10 50 M8 13 16 7 5 43
619 710 055 - 10 55 M8 13 16 7 5 46
619 710 060 619 810 060 10 60 M8 13 16 7 5 49
619 710 065 - 10 65 M8 13 16 7 5 52
619 710 070 619 810 070 10 70 M8 13 16 7 5 56
619 710 080 619 810 080 10 80 M8 13 16 7 5 62
619 710 090 619 810 090 10 90 M8 13 16 7 5 68
619 710 100 619 810 100 10 100 M8 13 16 7 5 74

Passschrauben ähnlich ISO 7379

Werkstoff: Stahl Festigkeit 12.9, stellenweise brüniert.
 Edelstahl 1.4301 (V2A).

Schrauben mit passgenauem Zylinder für verschiedenste 
Anwendungen. Entgegen der ISO 7379 haben diese Schrauben 
die marktüblichen Abmessungen und Eigenschaften. 
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der nächsten Seite. 

Artikel-Nr. Artikel-Nr. dS 
f9 l ±0,25 d b dK k s Gewicht

Stahl 12.9 Edelstahl mm mm mm mm mm mm mm g

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 619 704 004, Passschraube ISO 7379 12.9 4 x 4 mm



739®

619 712 016 619 812 016 12 16 M10 16 18 8 / 9* 6 36
619 712 020 619 812 020 12 20 M10 16 18 8 / 9* 6 39
619 712 025 619 812 025 12 25 M10 16 18 8 / 9* 6 44
619 712 030 619 812 030 12 30 M10 16 18 8 / 9* 6 48
619 712 035 - 12 35 M10 16 18 8 / 9* 6 52
619 712 040 619 812 040 12 40 M10 16 18 8 / 9* 6 57
619 712 045 - 12 45 M10 16 18 8 / 9* 6 61
619 712 050 619 812 050 12 50 M10 16 18 8 / 9* 6 66
619 712 055 - 12 55 M10 16 18 8 / 9* 6 70
619 712 060 619 812 060 12 60 M10 16 18 8 / 9* 6 75
619 712 065 - 12 65 M10 16 18 8 / 9* 6 79
619 712 070 619 812 070 12 70 M10 16 18 8 / 9* 6 84
619 712 080 619 812 080 12 80 M10 16 18 8 / 9* 6 92
619 712 090 619 812 090 12 90 M10 16 18 8 / 9* 6 101
619 712 100 619 812 100 12 100 M10 16 18 8 / 9* 6 110
619 716 025 - 16 25 M12 18 24 11 8 85
619 716 030 619 816 030 16 30 M12 18 24 11 8 94
619 716 035 - 16 35 M12 18 24 11 8 100
619 716 040 619 816 040 16 40 M12 18 24 11 8 108
619 716 045 - 16 45 M12 18 24 11 8 118
619 716 050 619 816 050 16 50 M12 18 24 11 8 126
619 716 055 - 16 55 M12 18 24 11 8 131
619 716 060 619 816 060 16 60 M12 18 24 11 8 140
619 716 065 - 16 65 M12 18 24 11 8 148
619 716 070 619 816 070 16 70 M12 18 24 11 8 155
619 716 080 619 816 080 16 80 M12 18 24 11 8 160
619 716 090 619 816 090 16 90 M12 18 24 11 8 186
619 716 100 619 816 100 16 100 M12 18 24 11 8 200
619 720 030 - 20 30 M16 22 30 14 10 169
619 720 035 - 20 35 M16 22 30 14 10 170
619 720 040 - 20 40 M16 22 30 14 10 195
619 720 045 - 20 45 M16 22 30 14 10 205
619 720 050 - 20 50 M16 22 30 14 10 220
619 720 055 - 20 55 M16 22 30 14 10 230
619 720 060 - 20 60 M16 22 30 14 10 244
619 720 065 - 20 65 M16 22 30 14 10 260
619 720 070 - 20 70 M16 22 30 14 10 266
619 720 080 - 20 80 M16 22 30 14 10 290
619 720 090 - 20 90 M16 22 30 14 10 315
619 720 100 - 20 100 M16 22 30 14 10 340
619 724 050 - 24 50 M20 27 36 16 12 340
619 724 055 - 24 55 M20 27 36 16 12 360
619 724 060 - 24 60 M20 27 36 16 12 370
619 724 065 - 24 65 M20 27 36 16 12 393
619 724 070 - 24 70 M20 27 36 16 12 410
619 724 080 - 24 80 M20 27 36 16 12 450
619 724 090 - 24 90 M20 27 36 16 12 480
619 724 100 - 24 100 M20 27 36 16 12 516
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Diese Passschrauben weisen die marktüblichen Abweichungen 
zur ISO 7379 auf: 

- Die Durchmesser 4 mm und 5 mm sind nicht in der ISO enthalten. 
- Durchmesser 6 mm anstelle des ISO-Durchmessers 6,5 mm. 
- Durchmesser 12 mm anstelle des ISO-Durchmessers 13 mm. 
- Durchmesser 24 mm anstelle des ISO-Durchmessers 25 mm. 
- Konzentrizität 2 IT 13 und 2 IT 10 können abweichen. 
- Die Edelstahlausführung ist in der ISO nicht enthalten und hat 
   werkstoffbedingt geringere Festigkeitswerte. 

Hinweise

Wegen der kleinen Auflageflächen und wegen der Freidreh-
ungen liegt das zulässige Anzugsdrehmoment weit unter dem 
Wert für eine Maschinenschraube 12.9 bzw. Edelstahlschraube 
A2-70 mit gleichgroßem Gewinde. Beim Anzugsdrehmoment ist 
auch die Festigkeit der Auflageflächen der berührenden Bauteile 
zu berücksichtigen. 

Anzugsdrehmoment

Passschrauben ähnlich ISO 7379

Werkstoff: Stahl Festigkeit 12.9, stellenweise brüniert.
 Edelstahl 1.4301 (V2A).

Schrauben mit passgenauem Zylinder für verschiedenste 
Anwendungen. Entgegen der ISO 7379 haben diese Schrauben 
die marktüblichen Abmessungen und Eigenschaften. 
Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise. 

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 619 712 016, Passschraube ISO 7379 12.9 12 x 16 mm

* Schraube 12.9 hat Kopfhöhe 8 mm. Edelstahlschraube hat Kopfhöhe 9 mm. 

Artikel-Nr. Artikel-Nr. dS 
f9 l ±0,25 d b dK k s Gewicht

Stahl 12.9 Edelstahl mm mm mm mm mm mm mm g


