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685 280 00 689 280 00 8 8 M3 6 30 35 9 10 1,0
685 281 00 689 281 00 10 10 M4 10 44 43 9 15 3,2
685 283 00 689 283 00 10 15 M4 10 29 43 5 15 3,9
685 286 00 - 15 7 M4 10 174 95 29 35 5,8
685 287 00 689 287 00 15 8 M4 10 160 95 27 35 6,0
685 288 00 689 288 00 15 10 M4 10 124 95 24 35 6,4
685 289 00 689 289 00 15 20 M4 13 54 95 10 35 7,0
685 290 00 689 290 00 15 15 M4 10 61 95 13 35 7,8
685 301 00 689 301 00 20 8 M6 18 307 170 36 60 15
685 302 00 689 302 00 20 10 M6 18 150 170 40 60 15
685 304 00 689 304 00 20 15 M6 18 130 170 24 60 20
685 304 20 689 304 20 20 20 M6 18 100 170 20 60 19
685 304 25 689 304 25 20 25 M6 18 70 170 13 60 20
685 305 00 689 305 00 25 20 M6 18 85 170 17 60 30
685 307 00 689 307 00 25 10 M6 18 750 280 74 95 20
685 307 15 689 307 15 25 15 M6 18 140 280 25 95 28
685 307 25 689 307 25 25 25 M6 18 600 280 37 95 32
685 307 30 689 307 30 25 30 M6 18 71 280 17 95 40
685 308 00 689 308 00 30 15 M8 20 525 400 58 140 37
685 309 00 689 309 00 30 20 M8 20 204 400 40 140 56
685 309 25 689 309 25 30 25 M8 20 180 400 33 140 58
685 311 00 689 311 00 30 30 M8 20 108 400 25 140 65
685 311 10 689 311 10 30 40 M8 20 85 400 18 140 64
685 311 20 689 311 20 40 15 M8 20 380 650 90 250 79
685 311 23 689 311 23 40 25 M8 23 270 650 60 250 84
685 311 28 689 311 28 40 25 M10 28 270 650 60 250 90
685 312 00 689 312 00 40 30 M8 23 213 650 43 250 102
685 312 30 689 312 30 40 30 M10 28 213 650 40 250 105
685 313 00 689 313 00 40 40 M8 23 140 650 22 250 115
685 315 00 689 315 00 50 20 M10 28 857 1000 110 400 141
685 314 00 689 314 00 50 25 M10 28 583 1000 84 400 155
685 316 00 689 316 00 50 30 M10 28 375 1000 66 400 163
685 317 00 689 317 00 50 40 M10 28 260 1000 53 400 178
685 324 00 - 50 45 M10 33 215 1000 43 400 208
685 317 50 689 317 50 50 50 M10 28 200 1000 39 400 199
685 317 60 689 317 60 60 40 M10 28 390 1500 60 550 231
685 317 70 689 317 70 70 45 M10 28 450 1800 70 750 401
685 318 00 689 318 00 75 25 M12 37 2710 2300 211 850 369
685 318 40 689 318 40 75 40 M12 37 734 2300 117 850 420
685 319 00 689 319 00 75 50 M12 37 506 2300 91 850 483
685 320 00 689 320 00 75 55 M12 37 417 2300 78 850 514
685 322 00 689 322 00 100 30 M16 42 3800 4200 310 1600 630
685 321 00 689 321 00 100 40 M16 42 1970 4200 257 1600 715
685 321 50 689 321 50 100 50 M16 42 900 4200 160 1600 800
685 321 55 689 321 55 100 55 M16 42 892 4200 145 1600 845
685 323 00 689 323 00 100 60 M16 42 809 4200 136 1600 890
685 325 00 689 325 00 100 75 M16 42 750 4200 110 1600 1295
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Metall-Gummipuffer MGP mit Gewindestücken

Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A.
 Metallteile: Wahlweise Stahl verzinkt oder 
 Edelstahl 1.4301 (V2A).

Beidseitig Metall, mit Außengwinde. 

Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete 
Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage. 

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 685 280 00, Metall-Gummipuffer MGP, Stahl, 8 mm
Druckbeanspruchung Schubbeanspruchung

Federrate CD Zul. Belastung Federrate CS Zul. Belastung
Artikel-Nr. Artikel-Nr. D H G l mittel Fzul.* mittel Fzul.* Gewicht
Verzinkt Edelstahl mm mm mm mm N/mm N N/mm N g

* Fzul.: Hinweistext Seite 782 unten.

Loctite 
Schrauben-
sicherung
Seite 1034.


