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665 755 12 14 M5 12 10 25 4,5 35 3,5 45 37
665 755 16 14 M5 16 10 25 4,5 35 3,5 45 38
665 755 20 14 M5 20 10 25 4,5 35 3,5 45 39
665 755 25  14 M5 25 10 25 4,5 35 3,5 45 39
665 755 32 14 M5 32 10 25 4,5 35 3,5 45 40
665 756 16 18 M6 16 13,5 31 6,5 45 4 62 76
665 756 20 18 M6 20 13,5 31 6,5 45 4 62 77
665 756 25 18 M6 25 13,5 31 6,5 45 4 62 80
665 756 32 18 M6 32 13,5 31 6,5 45 4 62 81
665 756 40 18 M6 40 13,5 31 6,5 45 4 62 82
665 758 16 18 M8 16 13,5 31 6,5 45 4 62 78
665 758 20 18 M8 20 13,5 31 6,5 45 4 62 80
665 758 25 18 M8 25 13,5 31 6,5 45 4 62 81
665 758 32 18 M8 32 13,5 31 6,5 45 4 62 87
665 758 40 18 M8 40 13,5 31 6,5 45 4 62 89
665 760 20 22 M10 20 16 36 8 52 4 74 132
665 760 25 22 M10 25 16 36 8 52 4 74 136
665 760 32 22 M10 32 16 36 8 52 4 74 137
665 760 40 22 M10 40 16 36 8 52 4 74 143
665 760 50 22 M10 50 16 36 8 52 4 74 148
665 762 25 25 M12 25 19 43 11 63 4 89 203
665 762 32 25 M12 32 19 43 11 63 4 89 206
665 762 40 25 M12 40 19 43 11 63 4 89 214
665 762 50 25 M12 50 19 43 11 63 4 89 219
665 766 32 30 M16 32 23 50,5 12 76 5 108 362
665 766 40 30 M16 40 23 50,5 12 76 5 108 373
665 766 50 30 M16 50 23 50,5 12 76 5 108 386

665 705 00 14 M5 10 25 4,5 3,5 35 45 9 33
665 706 00 14 M6 10 25 4,5 3,5 35 45 9 33
665 707 00 18 M6 13,5 31 6,5 4 45 62 12 70
665 708 00 18 M8 13,5 31 6,5 4 45 62 12 70
665 709 00 22 M8 16 36 8 4 52 74 15 116
665 710 00 22 M10 16 36 8 4 52 74 15 116
665 711 00 25 M10 19 43 11 4 63 89 18 173
665 712 00 25 M12 19 43 11 4 63 89 18 173
665 713 00 30 M12 23 50,5 12 5 76 108 24 285
665 716 00 30 M16 23 50,5 12 5 76 108 24 285
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Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 665 755 12, verstellbarer Klemmhebel M5 x 12

Artikel-Nr.                                          Rastweg
Form G                        d1                 d2                  l1                   d4                   h1                 h2                h3                   h4                 l2            Gewicht
                                 mm               mm                mm               mm                 mm               mm              mm                 mm              mm                g

Dieser Klemmhebel ist besonders geeignet, wenn der 
Schwenkbereich begrenzt ist oder wenn eine bestimmte, 
bedienungsgünstige Hebelstellung gewünscht wird. Durch 
Ziehen des Hebels wird die Kerbverzahnung freigegeben. 
Jetzt kann der Griff in jede Stellung geschwenkt und der 

Hinweis

Gewindeeinsatz mit Hilfe der Halteschraube ein- oder aus-
geschraubt werden. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung 
durch Federdruck selbständig ein.

Verstellbare Klemmhebel 120 Ausführung G mit Außengewinde, Ausrasten durch Ziehen

Werkstoff: Griffteil: Zink-Druckguss, Gewindebuchse und Haltes chraube 
Stahl brüniert. Griffteil kunststoffbeschichtet, Farbe schwarz RAL 9005.

Ausführung N = Griff schräg, mit metr. Gewindebuchse.

Vielseitig einsetzbar auf Grund der Verstellbarkeit.

Modernes Design für zeitgemäße Industrieerzeugnisse. 

Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff durch 
Ziehen lösbar verbunden. 

Verstellbare Klemmhebel 120 Ausführung N mit Innengewinde, Ausrasten durch Ziehen

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 665 705 00, verstellbarer Klemmhebel Innengewinde M5

Werkstoff: Griffteil: Zink-Druckguss, Gewindebolzen und Haltes chraube 
Stahl brüniert. Griffteil kunststoffbeschichtet, Farbe schwarz RAL 9005.

Ausführung G = Griff schräg, mit metr. Gewindebolzen.

Vielseitig einsetzbar auf Grund der Verstellbarkeit.

Modernes Design für zeitgemäße Industrieerzeugnisse. 

Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff durch 
Ziehen lösbar verbunden. 

Kerbverzahnung

Kerbverzahnung

 Rastweg Gewinde
Artikel-Nr. d1 d2 d5 h1 h2  h4 h3   l2 t Gewicht
Form N mm mm mm mm mm  mm mm   mm mm g 


