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100 608 00 8 18,0 15,67 9,8 5 10 6
100 609 00 9 19,9 17,54 11,5 5 10 8
100 610 00 10 21,7 19,42 13 6 10 10
100 611 00 11 23,6 21,30 14 6 10 12
100 612 00 12 25,4 23,18 16 6 10 17
100 613 00 13 27,3 25,05 18 8 10 19
100 614 00 14 29,2 26,96 20 8 10 24
100 615 00 15 31,0 28,86 20 8 10 25
100 616 00 16 33,0 30,76 20 8 13 33
100 617 00 17 35,0 32,65 20 8 13 35
100 618 00 18 36,9 34,55 20 8 13 37
100 619 00 19 38,8 36,44 20 8 13 38
100 620 00 20 40,7 38,34 20 8 13 42
100 621 00 21 42,6 40,25 25 8 13 56
100 622 00 22 44,5 42,16 25 8 13 60
100 623 00 23 46,4 44,06 25 8 13 63
100 624 00 24 48,3 45,96 25 8 13 64
100 625 00 25 50,2 47,87 25 8 13 65
100 626 00 26 52,1 49,76 30 8 15 98
100 627 00 27 54,0 51,67 30 8 15 101
100 628 00 28 55,9 53,58 30 8 15 103
100 629 00 29 57,8 55,50 30 8 15 107
100 630 00 30 59,8 57,42 30 8 15 111
100 631 00 31 61,7 59,31 30 8 15 115
100 632 00 32 63,6 61,21 30 8 15 118
100 633 00 33 65,5 63,11 30 8 15 121
100 634 00 34 67,4 65,02 30 8 15 124
100 635 00 35 69,3 66,93 30 8 15 126
100 636 00 36 71,2 68,84 30 8 15 132
100 637 00 37 73,1 70,75 30 8 15 136
100 638 00 38 75,0 72,66 30 8 15 140
100 639 00 39 76,9 74,56 30 8 15 143
100 640 00 40 78,9 76,47 30 8 15 146
100 645 00 45 88,5 86,01 40 10 18 229
100 648 00 48 94,2 91,74 62 12 18 480
100 657 00 57 111,4 108,93 50 12 20 530
100 676 00 76 147,6 145,19 80 16 34 773

100 708 00 8 18,0 15,67 5 2
100 709 00 9 19,9 17,54 5 3
100 710 00 10 21,7 19,42 6 4
100 711 00 11 23,6 21,30 6 5
100 712 00 12 25,4 23,18 6 6
100 713 00 13 27,3 25,05 8 7
100 714 00 14 29,2 26,96 8 8
100 715 00 15 31,0 28,86 8 10
100 716 00 16 33,0 30,76 8 12
100 717 00 17 35,0 32,65 8 13
100 718 00 18 36,9 34,55 8 15
100 719 00 19 38,8 36,44 8 16
100 720 00 20 40,7 38,34 8 19
100 721 00 21 42,6 40,25 8 21
100 722 00 22 44,5 42,16 8 23
100 723 00 23 46,4 44,06 8 26
100 724 00 24 48,3 45,96 8 29
100 725 00 25 50,2 47,87 8 30
100 726 00 26 52,1 49,77 8 34
100 727 00 27 54,0 51,67 8 35
100 728 00 28 55,9 53,58 8 38
100 730 00 30 59,8 57,42 8 45
100 732 00 32 63,6 61,21 10 47
100 735 00 35 69,3 66,93 10 63
100 736 00 36 71,2 68,84 10 67
100 738 00 38 75,0 72,66 10 75
100 740 00 40 78,9 76,47 10 85
100 742 00 42 82,7 80,28 12 90
100 745 00 45 88,5 86,01 12 108
100 748 00 48 94,2 91,74 12 118
100 750 00 50 98,0 95,55 12 128
100 754 00 54 105,6 103,17 12 220
100 757 00 57 111,4 108,93 12 254
100 760 00 60 117,1 114,62 12 291
100 770 00 70 136,2 133,73 16 401
100 776 00 76 147,6 145,19 16 458
100 780 00 80 155,3 152,82 16 508
100 783 00 95 183,9 181,47 16 732
100 788 00 114 220,2 217,75 16 1070

ISO 04, Teilung 6 mm  
B1 = 2,6 mm, c = 0,7 mm, r3 = 6 mm

Kettenräder KRS mit einseitiger Nabe, ISO 04

Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. 
Bohrungen vorgebohrt.
Mit 1) versehene Räder aus St52 mit eingeschweißter Nabe.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 100 608 00, KRS, ISO 04, 8 Zähne

Kettenradscheiben KRL ohne Nabe, ISO 04

Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. 
Bohrungen vorgebohrt.
Teilung 6 mm KRL ab Zz54 wird verstärkt geliefert
(H = 4 mm, siehe Zeichnung).

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 100 708 00, KRL, ISO 04, 8 Zähne

Artikel-Nr.     Zähne-     da              d           ND        B        L   Gewicht
                     zahl        mm          mm        mm      mm     mm       g

ISO 04, Teilung 6 mm  
B1= 2,6 mm, c= 0,7 mm, r3= 6 mm

Artikel-Nr.        Zähne-         da                   d               B         Gewicht
                        zahl           mm               mm           mm            g

Fertigbearbeitung im
24-Stunden-Service möglich.

Sonderanfertigungen und
Zeichnungsteile auf Anfrage.

Anschraubnaben für 
Kettenradscheiben Seite


