
K43_N136 ®

Ø d4

d3 Ø d5

l1

h 1
h 2

h 3

665 783 11 22 M3x10 10,5 5,5 27,5 11 25,5 16   6 - 10 10
665 784 12 30 M4x12 13 7,2 32,0 12 30 26 11 - 14 12 - 14
665 785 13 30 M5x14 13 8,7 33,5 13 31 30 15 - 18 15 - 18
665 785 15 30 M5x14 13 8,7 35,0 15 33 30 - -
665 785 16 45 M5x16 13 8,7 36,5 16 34 40 - -
665 786 18 45 M6x16 13 10 38,5 18 36 42 19 - 32 20 - 30
665 786 19 45 M6x16 13 10 39,5 19 37 46 - -
665 786 20 45 M6x18 13 10 40,5 20 38 47 34 - 40 35 - 40
665 788 30 78 M8x25 21 13 58,0 30 56 152 42 - 80 45 - 50 d1

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 665 783 11, Nastavovateľná upínacia páka verzia K, 22 mm, M3x10mm

Nastavovateľné upínacie páky verzia K s vonkajším závitom, uvoľnenie ťahom

Materiál:	 Rukoväť: Zinok liaty pod tlakom, otiahnutá plastom, čierna 	
	 RAL 9005. Skrutka: Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303). 
Tieto upínacie páky s vonkajším závitom a dlhým hriadeľom d5 x h2 
môžu pri mnohých aplikáciách nahradiť imbusové skrutky DIN 912 
(ISO 4762), napríklad na upínacích objímkach. 
Používa sa hlavne vtedy, keď je obmedzený rozsah upínania alebo ak 
je požadovaná špeciálna pozícia upínania. 
Zdvíhaním (ťahaním) rukoväte, sa klinová drážka uvoľňuje a upínacia 
páka môže byť otočená do vhodnejšej upínacej polohy. Pustenie 
spôsobuje, že sa rukoväť automaticky opätovne zasunie.
Teplotná odolnosť až do +90°C.

zúbkovanie

Upínacie objímky
Štandardný tvar 	Typy B1 / B2 / GA / GR

Produkt č. l1 d3 d4 d5 h1 h2 h3 Hmot. Strana 573 - 575 Strana 576 - 578
mm mm mm mm mm mm mm g d1 mm d1 mm

Príklad použitia: 
Upínacia objímka


