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618 401 04 1 4 0,025
618 401 05 1 5 0,031
618 401 06 1 6 0,037
618 401 08 1 8 0,049
618 401 10 1 10 0,062
618 415 04 1,5 4 0,055
618 415 05 1,5 5 0,069
618 415 06 1,5 6 0,083
618 415 08 1,5 8 0,111
618 415 10 1,5 10 0,139
618 415 12 1,5 12 0,166
618 415 14 1,5 14 0,194
618 415 16 1,5 16 0,222
618 402 04 2 4 0,099
618 402 05 2 5 0,123
618 402 06 2 6 0,148
618 402 08 2 8 0,197
618 402 10 2 10 0,247
618 402 12 2 12 0,296
618 402 14 2 14 0,345
618 402 16 2 16 0,395
618 402 18 2 18 0,444
618 402 20 2 20 0,493
618 425 06 2,5 6 0,231
618 425 08 2,5 8 0,308
618 425 10 2,5 10 0,385
618 425 12 2,5 12 0,462
618 425 14 2,5 14 0,539
618 425 16 2,5 16 0,617
618 425 18 2,5 18 0,694
618 425 20 2,5 20 0,771
618 425 24 2,5 24 0,925
618 403 08 3 8 0,444
618 403 10 3 10 0,555
618 403 12 3 12 0,666
618 403 14 3 14 0,777
618 403 16 3 16 0,888
618 403 18 3 18 0,999

618 403 20 3 20 1,11
618 403 22 3 22 1,22
618 403 24 3 24 1,33
618 403 26 3 26 1,44
618 403 28 3 28 1,55
618 403 30 3 30 1,66
618 403 32 3 32 1,78
618 404 08 4 8 0,79
618 404 10 4 10 0,99
618 404 12 4 12 1,18
618 404 14 4 14 1,38
618 404 16 4 16 1,58
618 404 18 4 18 1,78
618 404 20 4 20 1,97
618 404 22 4 22 2,17
618 404 24 4 24 2,37
618 404 26 4 26 2,56
618 404 28 4 28 2,76
618 404 30 4 30 2,96
618 404 32 4 32 3,16
618 404 36 4 36 3,55
618 404 40 4 40 3,95
618 405 12 5 12 1,85
618 405 14 5 14 2,16
618 405 16 5 16 2,47
618 405 18 5 18 2,77
618 405 20 5 20 3,08
618 405 22 5 22 3,39
618 405 24 5 24 3,70
618 405 26 5 26 4,01
618 405 28 5 28 4,32
618 405 30 5 30 4,62
618 405 32 5 32 4,93
618 405 36 5 36 5,55
618 405 40 5 40 6,17
618 405 45 5 45 6,94
618 405 50 5 50 7,71
618 406 14 6 14 3,11

618 406 16 6 16 3,55
618 406 18 6 18 4,00
618 406 20 6 20 4,44
618 406 22 6 22 4,88
618 406 24 6 24 5,33
618 406 26 6 26 5,77
618 406 28 6 28 6,21
618 406 30 6 30 6,66
618 406 32 6 32 7,10
618 406 36 6 36 7,99
618 406 40 6 40 8,88
618 406 45 6 45 9,99
618 406 50 6 50 11,10
618 406 55 6 55 12,21
618 406 60 6 60 13,32
618 408 18 8 18 7,10
618 408 20 8 20 7,89
618 408 22 8 22 8,68
618 408 24 8 24 9,47
618 408 26 8 26 10,26
618 408 28 8 28 11,05
618 408 30 8 30 11,84
618 408 32 8 32 12,63
618 408 36 8 36 14,21
618 408 40 8 40 15,78
618 408 45 8 45 17,76
618 408 50 8 50 19,73
618 408 55 8 55 21,70
618 408 60 8 60 23,68
618 408 70 8 70 27,62
618 408 80 8 80 31,57
618 410 22 10 22 13,56
618 410 24 10 24 14,80
618 410 26 10 26 16,03
618 410 28 10 28 17,26
618 410 30 10 30 18,50
618 410 32 10 32 19,73
618 410 36 10 36 22,20

618 410 40 10 40 24,66
618 410 45 10 45 27,74
618 410 50 10 50 30,83
618 410 55 10 55 33,91
618 410 60 10 60 36,99
618 410 70 10 70 43,16
618 410 80 10 80 49,32
618 410 90 10 90 55,49
618 410 95 10 100 61,65
618 412 26 12 26 23,08
618 412 28 12 28 24,86
618 412 30 12 30 26,63
618 412 32 12 32 28,41
618 412 36 12 36 31,96
618 412 40 12 40 35,51
618 412 45 12 45 39,95
618 412 50 12 50 44,39
618 412 55 12 55 48,83
618 412 60 12 60 53,27
618 412 70 12 70 62,15
618 412 80 12 80 71,03
618 412 90 12 90 79,90
618 412 95 12 100 88,78
618 416 40 16 40 63,13
618 416 45 16 45 71,03
618 416 50 16 50 78,92
618 416 55 16 55 86,81
618 416 60 16 60 94,70
618 416 70 16 70 110,5
618 416 80 16 80 126,3
618 416 90 16 90 142,1
618 416 95 16 100 157,8
618 420 50 20 50 123,3
618 420 60 20 60 148,0
618 420 80 20 80 197,3
618 420 95 20 100 246,6
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Paralelné kolíky DIN 6325 (DIN EN ISO 8734)

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 618 401 04, 
kolík paralelný DIN 6325 1 x 4 mm

Produkt č. d l Hmot.
mm mm g

Produkt č. d l Hmot.
mm mm g

Produkt č. d l Hmot.
mm mm g

Produkt č. d l Hmot.
mm mm g

Materiál: oceľ, kalená a rovnané. 

Paralelné kolíky s konvexnými plochými plochami, 
so skosením na jednej strane, podobné DIN EN ISO 8734. 

Iné verzie alebo veľkosti na žiadosť.


