Zavlaciek DIN EN ISO 1234 (prv DIN 94)

Material: Ocel, pozinkovana.

Nerezovd ocel A2. mnox a b
Tieto koliky sa pouZzivaju na zaistenie skrutiek alebo matic na
skrutkdch. Po zasunuti sa musia zahrotené konce ohnut. Spoj je
dobre chraneny proti neziadlicemu uvolneniu. Poznamka: Takéto

="
zévla¢ky mozno pouZit len raz. Po odstraneni kolika je potrebné 3 Y ]
] .

ho nahradit novym dielom.

Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt €. 653 110 10,
Zavlacka, menovita velkost 1,0 mm, dlzka 10 mm

Vhodné pre
Produkt €.  Produkt ¢. Nominalna Df#ka | dimax. Qmin. b~ Cmax  Velkost skrutky hriadel-@ Hmotnost Priklad
pozinkovana nerezova velkost mm mm mm mm mm mm mm g/100 montaze
65311010 653 110 10A2 1,0 10 0,9 0,8 3 1.8 35-45 3-4 8
65311012 653 110 12A2 1,0 12 09 0,8 3 1,8 35-45 3-4 9
65311016 653 110 16A2 1,0 16 09 0,8 3 1,8 35-45 3-4 12
65311020 653 110 20A2 1,0 20 0,9 0,8 3 1,8 35-45 3-4 16
65311025 653 110 25A2 1,0 25 0,9 0,8 3 1,8 35-45 3-4 21
65311210 653 112 10A2 1,2 10 1,0 1,25 3 2,0 45-55 4-5 10
65311212 653 112 12A2 1,2 12 1,0 1,25 3 2,0 45-55 4-5 11
65311216 653 112 16A2 1.2 16 1,0 1,25 3 2,0 45-55 4-5 15
65311220 653 112 20A2 1,2 20 1,0 1,25 3 2,0 45-55 4-5 20
65311225 653 112 25A2 1,2 25 1,0 1,25 3 2,0 45-55 4-5 26
65311232 653 112 32A2 1,2 32 1,0 1,25 3 2,0 45-55 4-5 32
65311612 653 116 12A2 1,6 12 1,4 1,25 3,2 2,8 55-7 5-6 21
653116 16 653 116 16A2 1,6 16 1,4 1,25 3,2 2,8 55-7 5-6 27
653116 20 653 116 20A2 1,6 20 14 1,25 32 2,8 55-7 5-6 35
653116 25 653 116 25A2 1,6 25 1.4 1,25 32 2,8 55-7 5-6 39
65311632 653 116 32A2 1,6 32 1.4 1,25 32 2,8 55-7 5-6 48
65312010 653 120 10A2 2,0 10 1,8 1,25 4 3,6 7-9 6-8 40
65312016 653 120 16A2 2,0 16 1,8 1,25 4 3,6 7-9 6-8 52
653 12020 653 120 20A2 2,0 20 1,8 1,25 4 3,6 7-9 6-8 60
653 12025 653 120 25A2 2,0 25 1.8 1,25 4 3,6 7-9 6-8 70
65312032 653 120 32A2 2,0 32 1.8 1,25 4 3,6 7-9 6-8 920
65312036 653 120 36A2 2,0 36 1,8 1,25 4 3,6 7-9 6-8 80
65312040 653 120 40A2 2,0 40 1,8 1,25 4 3,6 7-9 6-8 110
653 12050 653 120 50A2 2,0 50 1,8 1,25 4 3,6 7-9 6-8 123
653 12520 653 125 20A2 25 20 23 1,25 5 4,6 9-1 8-9 38
653 12525 653 125 25A2 25 25 23 1,25 5) 4,6 9-1 8-9 112
653 12532 653 125 32A2 25 32 23 1,25 5 4,6 9-11 8-9 142
65312536 653 125 36A2 25 36 23 1,25 5 46 9-1 8-9 152
653 12540 653 125 40A2 25 40 23 1,25 5 46 9-1 8-9 168
653 12550 653 125 50A2 25 50 23 1,25 5 4,6 9-1 8-9 197
65313220 653 132 20A2 32 20 2,9 1,6 6,4 538 11-14 9-12 150
65313225 653 132 25A2 3,2 25 29 1,6 6,4 58 11-14 9-12 170
65313232 653 132 32A2 3,2 32 29 1,6 6,4 58 11-14 9-12 215
653 13236 653 132 36A2 32 36 29 1,6 6,4 58 11-14 9-12 225
653 13240 653 132 40A2 32 40 2,9 1,6 6,4 58 11-14 9-12 250
653 13250 653 132 50A2 32 50 29 1,6 6,4 58 11-14 9-12 300
653 13263 653 132 63A2 3,2 63 29 1,6 6,4 538 11-14 9-12 363
653 14020 653 140 20A2 4,0 20 3,7 2 8 7.4 14 - 20 12-17 270
65314025 653 140 25A2 4,0 25 3,7 2 8 74 14 - 20 12 -17 320
653 140 32 653 140 32A2 4,0 32 37 2 8 74 14 - 20 12 -17 380
653 140 36 653 140 36A2 4,0 36 3,7 2 8 7.4 14 - 20 12-17 420
653 140 40 653 140 40A2 4,0 40 3,7 2 8 74 14 - 20 12 -17 409
653 140 50 653 140 50A2 4,0 50 3,7 2 8 7.4 14 - 20 12-17 451
653 140 63 653 140 63A2 4,0 63 3,7 2 8 74 14 - 20 12 -17 680
65314080 653 140 80A2 4,0 80 37 2 8 74 14 - 20 12 -17 880
653 15025 653 150 25A2 5,0 25 4,6 2 10 9,2 20 - 27 17 - 23 470
653 150 32 653 150 32A2 5,0 32 4,6 2 10 9,2 20 - 27 17 - 23 580
653 15036 653 150 36A2 5,0 36 4,6 2 10 9,2 20 - 27 17 - 23 690
653 15040 653 150 40A2 5,0 40 4,6 2 10 9,2 20 - 27 17 - 23 750
65315045 653 150 45A2 5,0 45 4,6 2 10 9,2 20 - 27 17 - 23 830
653 150 50 653 150 50A2 5,0 50 4,6 2 10 9,2 20-27 17 - 23 900
653 150 63 653 150 63A2 5,0 63 4,6 2 10 9,2 20 -27 17 - 23 1110
653 150 80 653 150 80A2 5,0 80 4,6 2 10 9,2 20 - 27 17 - 23 1350
653163 32 653 163 32A2 6,3 32 59 2 12,6 11,8 27 -39 23-29 970
65316336 653 163 36A2 6,3 36 59 2 12,6 11,8 27 -39 23-29 1030
653 163 40 653 163 40A2 6,3 40 5.9 2 12,6 11,8 27 -39 23-29 1080
653163 50 653 163 50A2 6,3 50 59 2 12,6 11,8 27 -39 23-29 1290
653 163 63 653 163 63A2 6,3 63 559 2 12,6 11,8 27 - 39 23-29 1610
653163 80 653 163 80A2 6,3 80 59 2 12,6 11,8 27 -39 23-29 1960
65318050 653 180 50A2 8,0 50 75 2 16 15 39 - 56 29 - 44 2490
653 180 63 653 180 63A2 8,0 63 75 2 16 15 39 - 56 29 - 44 2880
653 180 80 653 180 80A2 8,0 80 75 2 16 15 39 -56 29 - 44 3640
* Velkost vrtu v hriadeli alebo skrutke.
7 & 1 |
M |
R® K43_N81

GEGRUNDET 1852



