
K43_N97®

166 999 15 15 22,65 140 140 0,41
166 999 16 16 24,24 140 140 0,43
166 999 18 18 27,43 140 140 0,58
166 999 20 20 30,61 160 160 0,87
166 999 24 24 36,98 160 160 1,27
166 999 25 25 38,57 160 160 1,36
166 999 30 30 46,53 160 160 2,00
166 999 32 32 49,71 160 160 2,35
166 999 36 36 56,08 160 160 2,61
166 999 40 40 62,44 160 160 3,71

168 999 16 16 49,11 160 160 2,09
168 999 18 18 55,48 160 160 2,72
168 999 20 20 61,84 160 160 3,39
168 999 22 22 68,21 160 160 4,17
168 999 24 24 74,57 160 160 5,07
168 999 25 25 77,76 160 160 5,53
168 999 30 30 93,67 160 160 8,08
168 999 32 32 100,04 160 160 9,27
168 999 36 36 112,77 160 160 11,85
168 999 40 40 125,50 160 160 14,95
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Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 166 999 15, Hriadele AT5, Počet zubov 15, nerezové 

Hriadele pre rozvodové remene Profil AT, nerezová oceľ

Profil AT 5

Úpravy možné do 

24h. 

 Zákazkové diely na 

vyžiadanie.

Profil AT 10

Produkt č.	 Počet	 De  L1	 L	 Hmot. 
 zubov mm  mm mm  kg

Produkt č.	 Počet	 De  L1	 L	 Hmot. 
 zubov mm  mm mm  kg

Iné typy na vyžiadanie.

Materiál: Nerezová	oceľ	1.4305	(AISI 303). inox
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